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1 桁 LED 数字表示器 
LAP-601 B / L シリーズ 

 
 
LAP-601 B / L シリーズは、ローム独自の 4 元素高輝度 外形寸法図（Unit : mm） 

LED を使用した LED 数字表示器です。業界トップの明るい 
表示、さらに長期の使用においても光度の劣化が少なく、 
いつまでも鮮やかな表示でセットの品位を保ちます。 
 
 
特長 
1) 文字高さ 14.6mm、1 桁 LED 数字表示器。 
2) 4 元素子を使用することにより従来の数字表示器に比べ 

約 10 倍の光度アップ。(橙色発光比) 
3) 電流を 10 分の 1 に絞っても従来と同等の明るさ。   

セットの省電力化に貢献 
4) 小型パッケージで心配されるセグメント光漏れが少ない。 
5) 各色アノードコモン、カソードコモンをラインアップ。 
 
 
 
 
 
 
セレクションガイド 

アノード
カソード

Emitting color

Common
Red

LAP-601VB

LAP-601VL

Orange

LAP-601DB

LAP-601DL

Yellow

LAP-601YB

LAP-601YL

Green

LAP-601MB

LAP-601ML  
 
 
 
端子配置 
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Segment "e"
Segment "d"
Common  
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D.P
Segment "b"
Segment "a"
Common
Segment "f"
Segment "g"  

 
 
内部回路構成図（アノードコモンの例）  （カソードコモンの例） 
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Data Sheet LAP-601 B / L シリーズ 

絶対最大定格 (Ta=25C) 

Parameter Unit

mW

mW

mA

mA

V

˚C

˚C

Red

LAP-601VB / VL

448

56

20

60

5

Green

LAP-601MB / ML

448

56

20

60

5

PD

PD /seg

IF
IFP

VR

Topr

Tstg
−25 ∼ +75

−30 ∼ +85

許容損失
許容損失
順方向電流
ピーク順方向電流
逆方向電圧
動作温度範囲
保存温度範囲

Symbol

∗1 Pulse width 1ms Duty 1 / 5   

∗1 ∗1 ∗1 ∗1

LAP-601DB / DL

448

56

20

60

5

Orange

LAP-601YB / YL
448

56

20

60

5

Yellow

 
 
 
電気的・光学的特性 (Ta=25C) 

　耐放射線設計はしておりません。

Parameter
Red

Typ.
Unit

V

μA

nm

nm

1.9

−
650

20

Max.

2.6

100

−
−

VF

IR
λP

Δλ

順方向電圧
逆方向電流
ピーク発光波長
スペクトル半値幅

Symbol

IF=10mA

VR=3V

IF=10mA

IF=10mA

Conditions
Typ.

1.9

−
605

20

Max.

2.6

100

−
−

Typ.

1.9

−
590

20

Max.

2.6

100

−
−

Typ.

1.9

−
572

20

Max.

2.6

100

−
−

GreenYellowOrange

 
 
 
光度 

λP (nm) UnitColor

Red

Orange

Yellow

Green

650

Type
LAP-601VB

Min.

14

Typ.

36 mcd

605
LAP-601DB

56 250 mcd

590
LAP-601YB

90 450 mcd

572
LAP-601MB

36 100 mcd

LAP-601VL

LAP-601DL

LAP-601YL

LAP-601ML
　測定条件は IF=10mA。  
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Data Sheet LAP-601 B / L シリーズ 

●電気的・光学的特性曲線

Fig.3   光度－ケース温度特性

Fig.1   順方向電流－順方向電圧特性 Fig.2   光度－順方向電流特性

Fig.4   最大許容ピーク電流－パルス幅特性

Fig.5   ディレーティング
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