
80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD /
ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s
Product ID: USB3S2ESATA3

Mit dem USB 3.0-auf-eSATA-Laufwerkkabel USB3S2ESATA3 können Sie eine externe eSATA-Festplatte,
ein Solid State-Laufwerk oder ein optisches Laufwerk an ein USB-fähiges Computersystem anschließen
und haben damit eine hervorragende Lösung für Computer, die nativ eSATA nicht unterstützen, z. B.
MacBook® und Ultrabook™.

Um die Leistung zu optimieren und das Geschwindigkeitspotenzial von SATA-6-Gbit/s-Laufwerken zu
nutzen, ist der USB 3.0-auf-eSATA-Adapter mit SATA Revisionen I/II/III kompatibel und unterstützt
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0.

Dank Unterstützung für Blu-ray/DVD/CD ATAPI/ODD-Laufwerke und HDDs/SSDs mit hoher Kapazität
(getestet bis zu 4 TB) ist das USB-auf-eSATA-Adapterkabel kompatibel mit praktisch jedem eSATA-Gerät
und kann die Speicher-/Sicherungsfunktionen des betreffenden Computers deutlich steigern.

Das USB 3.0-auf-eSATA-Laufwerkskabel gewährleistet eine problemlose Verbindung mit einfacher
Plug&Play-Installation. Außerdem hat das Kabel die perfekte Länge (1 m), um ganz einfach die
rückseitigen USB-Anschlüsse des Computers zu erreichen.
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Das USB3S2ESATA3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser
technischer Unterstützung geliefert.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Schließen Sie ein externes eSATA-Laufwerk an ein Computersystem
an, das nur über USB verfügt

• Führen Sie es als Speicherlösung für unterwegs mit Ihrem Laptop
und eSATA-Laufwerk mit

• Tauschen Sie ein eSATA-Laufwerk zwischen Computersystemen aus,
die kein eSATA haben

Features

• Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
• Kompatibel mit eSATA-Schnittstelle mit SATA Revision 3 und anderen

SATA-Revisionen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von
bis zu 6 Gbit/s

• Unterstützt Festplatten (HDD), Solid State-Laufwerke (SSD) und
optische Laufwerke (ODD)

• 1x eSATA-Anschluss, 1x USB 3.0-Anschluss mit integriertem 1 m
langem Kabel

• Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
• Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
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Warranty 2 Years

Hardware Anzahl von Laufwerken 1

Bustyp USB 3.0

Chipset-ID ASMedia - ASM1153E

Laufwerktyp SATA

Leistung 4Kn Support Ja

Hot Swap-Funktion Ja

Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s

Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200
U/min

Portvervielfältigung Nein

Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

UASP-Unterstützung Nein

Steckverbinder Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker

Laufwerksteckverbinder 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse

Software Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Physische Eigenschaften Produktbreite 0.9 in [24 mm]

Produktgewicht 2.4 oz [67.5 g]

Produkthöhe 0.4 in [10 mm]

Produktlänge 35.8 in [910 mm]

Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 2.8 oz [80 g]

Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-eSATA-Adapterkabel

1 - Installationshandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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