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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

‘/’ . Adattatore, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6,, materiale: PC-GF,
‘E' collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, colore: grigio

Descrizione prodotto
Adattatore per guida DIN con modulo RJ45 per il collegamento e la distribuzione di cavi Ethernet

| vantaggi

Montaggio su guida

confezione che non richiede utensili speciali
Campo di siglatura personalizzato

10 GBit/s

Elementi Security disponibili come accessori

Connessione schermata opzionale per moduli in rame

B EEE R E @

Moduli sbloccabili dal davanti

—
i%%_ Ethernet

Dati commerciali

Pezzi/conf. 1PZ
T
47055626"251462

GTIN 4055626251462

Peso per pezzo (confezione esclusa) 59,500 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Svizzera

Sales Key ABNAHA
Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli 8

Numero degli slot 1
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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024

Dati tecnici

Dati meccanici

Piano d'inserimento

RJ45

Cicli di manovra

> 750

Collegamento

Connessione IDC

Sezione di collegamento AWG 26 ...22
Diametro esterno conduttore 4,5mm ... 9 mm
Colore grigio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida

Diametro filo

0,4 mm ... 0,65 mm

Diametro cavo isolamento compreso

0,8mm ... 1,6 mm

Resistenza di isolamento

> 500 MQ (100 V DC)

Grado di protezione IP20

Tipo Modulo guida
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) -25°C...70°C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40°C...70°C
Grado di protezione IP20

Dati materiale

Classe di combustibilita a norma UL 94 VO

Materiale custodia PC-GF

Materiale inserto portacontatti

Lega di pressofuso di zinco

Materiale contatto CuSn
Materiale superficie contatti Oro su nickel
Altezza 71 mm
Dati elettrici

N. poli 8
Tensione nominale Uy 72V (DC)
Corrente nominale Iy 1,5A
Caratteristiche di trasmissione GRP CAT6A
Velocita di trasmissione 10 Gbit/s
Frequenza 500 MHz
Tensione di dimensionamento (111/3) 72V (DC)
Normative e prescrizioni

Classe di combustibilita a norma UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024

Classifiche
eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607XX
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 19030109
eCl@ss 5.1 19030100
eCl@ss 6.0 19170100
eCl@ss 7.0 19170112
eCl@ss 8.0 19170112
eCl@ss 9.0 27060308
ETIM
ETIM 3.0 EC001128
ETIM 4.0 EC001128
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
UNSPSC
UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 26121604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC [H[ B.01742

Accessori

Accessori
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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024

Accessori
Adattatore per guida di supporto

Adattatore - FL DIN RA - 2891053

L'FL DIN RA viene montato su un rack standard da 19 pollici (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) e consente l'integrazione
nei rack di dispositivi fissati su guide di montaggio DIN.

Bloccaggio di sicurezza

Telai di sicurezza Plug Guard - FL PLUG GUARD GN - 2891615

Telai Security per switch SFN e patch field, verde

Telai di sicurezza Plug Guard - FL PLUG GUARD RD - 2891712

Telai Security per switch SFN e patch field, rosso

Telai di sicurezza Plug Guard - FL PLUG GUARD WH - 2891819

Telai Security per switch SFN e patch field, bianco

Componente di chiusura - FL PORT GUARD - 2891220

g

Componente di chiusura e chiavi per telai Security
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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024
Accessori

Chiave - FL PLUG GUARD KEY - 2891327

Chiavi per telai Security, switch SFN e patch field

Cavi dati al metro

Cavo di rete - VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, schermata, estremita conduttore libera,
su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: 100 m

A

Cavo di rete - VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567

e Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, estremita
fg? conduttore libera, su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: 100 m

Cavo di rete - VS-OE-OE-94F/... - 1417359

Cavo di rete, Ethernet CAT6, (10 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, estremita
conduttore libera, su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)

F
1)

Guida di supporto

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - 1207666

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715,
materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 1155 mm, colore: argento

Patchpanel
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Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4IDCS8 - 1419024

Accessori

Adattatore - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Adattatore, tipo: Presa base con schermatura, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF10, senza inserti
portamoduli

Pinza per elettronica

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, senza smusso, con molla di apertura, superficie
fosfatata antiriflesso, esecuzione punzonata

Pinze spelafili - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

Stripping-Tool, per togliere piu volte le linee schermate

Altri prodotti
Inserto portacontatti femmina RJ45 - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDCS8 - 1418984

Inserto portacontatti femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6,,
materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, Versione
Freenet per I'utilizzo con telai di montaggio IP67 e prese di corrente IP67

Giunto RJ45 - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022

Giunto RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Pressofuso di zinco,
collegamento: Femmina
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