Consiga la maxima precision de
la llave y una seguridad de llave
avanzada

Candados de bloqueo SafeKey de Brady



Fabricados sin igual
Candados de bloqueo SafeKey de Brady

Durante los ultimos 50 afios hemos experimentado un auge de la tecnologia de fabricacion, comparable
solamente a lo sucedido durante la revolucion industrial. De hecho, en el ambito del mantenimiento industrial
el empleo ha crecido mas del 20 % durante la Ultima década.* Estos avances han hecho aumentar las
necesidades de bloqueo. Elija candados de bloqueo SafeKey, exclusivos de Brady, para bloquear con la
maxima precision y con una seguridad avanzada con llave por muchos afios.

Con este candado de disefio innovador tendra hasta un 700 % mas de posibilidades de llaves exclusivas que un
candado de seguridad estandar, sin sacrificar un bloqueo seguro. El disefio avanzado del mecanismo de cierre
y el pasador de llave tnica le ofrecen mas precision y control en su programa de bloqueo. Con este nivel de
precision, tendra cubiertas todas sus necesidades de bloqueo, desde las mas sencillas a las mas complejas.
También le ofrece lo siguiente:

e funcionamiento sencillo, con una insercion y retirada extrasuaves de la llave, incluso con guantes

e rapida identificacion con llave y cuerpo del candado del mismo color

e afos de uso con el mecanismo de cierre de baja friccion, que ayuda a conservar la integridad de la llave
e excelente durabilidad en cualquier entorno industrial

9 opciones de color diferentes disponibles

*Oficina de Estadisticas laborales de los EE. UU.
(22 de enero de 2019). Estadisticas de empleo ocupacional. https.//www.bls.gov/oes/tables.htm
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Vea la diferencia en los detalles

Las innovaciones de productos son tan buenas como los beneficios que ofrecen. Compruebe la diferencia
que marcan los candados de bloqueo SafeKey pendientes de patente:

Seguridad afnadida
con rodamientos
y cilindro no
conductores

Mayor seguridad

con dos barras de

bloqueo lateral

Diseno estriado Hay més de 100.000 c6digos

para un facil
manejo (solo los
candados de nailon)

de llaves posibles con un
mecanismo de cierre lineal y
de baja friccion

Durabilidad extra en
entornos industriales
gracias al disefo de una
pieza del cuerpo

Facil funcionamiento con
un disefio de llave suave
y pasadores de tambor de
acero de precision

Rapida identificacion con
candado y llave del mismo
color

Candados de seguridad
tradicionales
¢ Mecanismo de cierre de tambor ﬂ

con clavijas Vea los nuevos candados de
¢ Diseno de llave dentada bloqueo SafeKey en accion

e Hasta 15.000 codigos de llave Vea el video en:
www.bradyeurope.com/SafeKey
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Consiga el mejor candado para su aplicacion

Lo importante son las opciones, y los candados de bloqueo SafeKey las tienen. SafeKey le permite elegir entre una
variedad de opciones para adaptarse a sus necesidades especificas de aplicacion e instalaciones. Cada opcion alardea
de hasta un 700 % mas de cddigos de llave exclusivos que los candados de seguridad estandar gracias al disefio de
cierre lineal pendiente de patente, e incluye una llave con la opcidn de solicitar mas llaves si fuera necesario. Elija la
opcién que mejor se adapte a sus necesidades.

SafeKey Nylon SafeKey Nylon Compact SafeKey Aluminium

Material del cuerpo

Nailon, una pieza Nailon, una pieza Aluminio, una pieza
Material del cilindro
Barra de bloqueo de acero; cilindro de Barra de bloqueo de acero; cilindro de Barra de bloqueo de acero; cilindro de
polimero ceramico polimero ceramico polimero ceramico
Altura, diametro y material del arco
38 mm/Q 6,4 mm/Plastico 38 mm/@ 25 mm/@ 4,3 mm/Plastico 38 mm/@ 6,4 mm/Acero 76 mm/@
6,4 mm/Acero 76 mm/@ 6,4 mm/Acero 6,4 mm/Acero
Aplicacion principal
Seguridad industrial general y seguridad Eléctrico Equipo listo para blogueo o en Uso/Aplicaciones de seguridad de altas
eléctrica espacios reducidos prestaciones en interiores y exteriores
Caracteristica principal
Cuerpo ligero, no conductor y antichispas Cuerpo compacto, ligero, no conductor Excelente resistencia a la corrosion y
con rodamientos no conductores y y antichispas con rodamientos no rodamientos y cilindro no conductores
mecanismo de cilindro conductores y mecanismo de cilindro

Beneficio principal
Alto niimero de llaves diferentes (KD) con  Alto nimero de llaves diferentes (KD) con la  Alto nimero de llaves diferentes (KD) con la

la maxima precision posible en sistemas maxima precision posible en sistemas maxima precision posible en sistemas
MK y GMK* MKy GMK* MKy GMK*

*Consulte en la pagina 9 una infografia en la que se ilustran todas las opciones de llaves.

Opciones de llave

Con cortes de llaves mas exclusivos, es importante contar con el tipo de llave que mejor se adapte a su programa de

bloqueo.

Opciones estandar

aNaNaNaNala Con distintas llaves (KD) — Cada candado se abre con su propia llave exclusiva.

@ @ [Q @ @ @ Perfecto para aplicaciones de bloqueo simples y un niimero manejable de puntos de
aislamiento de energia.

MO ) ) ) ) Gonlamisma llave (KA) — Todos los candados del grupo pueden abrirse con la misma

@ @ IQ @ @ IQ llave. Es facil encontrar la llave adecuada, reduce el nimero de llaves que es necesario
llevar encima. Ideal para personas o negocios responsables de multiples maquinas o

puntos de aislamiento.

Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Consulte en la pagina 9 una infografia en la que se
ilustran todas las opciones de llaves.
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Candados de bloqueo SafeKey de Br -

Candados SafeKey Nylon con arco de acero

e Cuerpo de nailon ligero y antichispas con arco duradero de acero
¢ Mecanismo de cierre no conductor

e Disefio estriado para un manejo seguro

e |deales para aplicaciones de bloqueo general

e Funcion de retencion de llave ADANGER 4

1 llave suministrada para cada candado. LN —
Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. |
Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y espanol.

M O Q

Altura del arco Diametro del Separacion del  Anchuradel Grosor  Altura Anchura

Referencia Color (mm) arco (mm) arco (mm) arco (mm) (mm) (mm) (mm) Cantidad

Altura del arco 38 mm / KA - Llaves iguales

150246 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150317 @ Azl 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150340 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150228 @ Marron 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150229 @ Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150364 ® Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150294 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 S
150271 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150341 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
Altura del arco 38 mm / KD - Llaves Diferentes

150343 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150225 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150251 @ Azul 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150316 @ Azl 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150367 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150292 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150275 @ Marrén 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150269 @ Marron 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150250 @ Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150362 @® Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150320 © Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150336 ©® Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150234 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150224 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150321 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150270 @ Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150368 © Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150337 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
Altura del arco 76 mm / KD - Llaves Diferentes

150296 Amarillo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150249 @ Al 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150295 O Blanco 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150247 @ Marrén 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150233 @® Morado 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150248 @ Naranja 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150274 @ Negro 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150357 ® Rojo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150319 ® Verde 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1

www.bradyeurope.com




ados de bloqueo SafeKey de Brady

Candados SafeKey Nylon con arco de plastico

e Cuerpo de nailon ligero antichispas con arco de plastico de
polimero no conductor y antichispas

¢ Mecanismo de cierre no conductor

e Disefo estriado para un manejo seguro

e |deales para aplicaciones eléctricas o de bloqueo general

e Funcion de retencion de llave

1 llave suministrada para cada candado.

Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles.
Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y espafol.

THENETT

Altura del Diametro del Separacion del Anchura del Grosor Altura Anchura

Referencia arco (mm) arco (mm) arco (mm) arco (mm) (mm) (mm) (mm) Cantidad

Altura del arco 38 mm / KA - Llaves iguales

150290 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150268 @ Aul 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150267 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150314 @ Marrén 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150353 @ Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150222 ® Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150315 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150291 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150223 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
Altura del arco 38 mm / KD - Llaves Diferentes

150232 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150265 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150366 @ Azl 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150221 @ Aul 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150365 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150308 O Blanco 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150318 @ Marron 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150309 @ Marron 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150272 @® Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150350 @® Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150230 © Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150310 ® Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150231 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150351 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150342 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150311 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150273 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150334 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
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Candados de bloqueo SafeKey de Brady -

Candados SafeKey Nylon Compact

e Disefo extremadamente compacto y ligero

e Cuerpo de nailon y arco de polimero no conductores y antichispas

¢ Mecanismo de cierre no conductor

e |deal para aplicaciones eléctricas y espacios reducidos

e Diseno estriado para un manejo seguro

e Para contratistas eléctricos, técnicos de mantenimiento y electricistas

1 llave suministrada para cada candado.
Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles.
Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y espafiol.

m.@. M O

Altura del Diametro del Separacion del  Anchuradel Grosor Altura Anchura

Referencia arco (mm) arco (mm) arco (mm) arco(mm) (mm) (mm) (mm) Cantidad

Altura del arco 25 mm / KA - Llaves iguales

150190 Amarillo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150192 @ Azul 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150197 O Blanco 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150196 @ Marrén 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150195 @ Morado 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150194 ® Naranja 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150193 @ Negro 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150189 ® Rojo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
150191 ® Verde 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 3
Altura del arco 25 mm / KD - Llaves Diferentes

150181 Amarillo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150208 Amarillo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150183 @ Azl 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150210 @ Azl 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150188 O Blanco 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150215 O Blanco 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150187 @ Marrén 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150214 @ Marron 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150186 @ Morado 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150213 @ Morado 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150185 © Naranja 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150212 ® Naranja 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150184 @ Negro 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150211 @ Negro 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150180 ® Rojo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150207 @ Rojo 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
150182 ® Verde 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 1
150209 ® Verde 25,00 4,30 18,00 26,00 19,00 67,00 33,00 6
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- andados de bloqueo SafeKey de Brady

Candados SafeKey Aluminium con arco de acero

¢ Candado de aluminio con arco de acero que proporciona resistencia
a la corrosion

¢ Mecanismo de cierre no conductor

e |deales para uso en interiores y exteriores y aplicaciones de altas
prestaciones

1 llave suministrada para cada candado.

Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles.

‘TE NN

Altura del Diametro del Separacion del ~ Anchuradel Grosor  Altura  Anchura
Referencia arco (mm) arco (mm) arco (mm) arco (mm) (mm) (mm) (mm) Cantidad

N

Altura del arco 38 mm / KA - Llaves iguales

150282 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150261 @ Azl 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150260 @ Marron 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150348 @ Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150305 © Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150349 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150304 ©® Plata 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150262 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
150281 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 3
Altura del arco 38 mm / KD - Llaves Diferentes

150288 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150219 Amarillo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150287 @ Azl 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150302 ® Azul 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150286 @ Marrén 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150301 @ Marrén 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150333 ® Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150347 ® Morado 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150263 @ Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150326 ® Naranja 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150243 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150240 @ Negro 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150242 ® Plata 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150278 ® Plata 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150307 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150303 ® Rojo 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
150264 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 1
150256 ® Verde 38,00 6,40 20,00 33,00 19,00 84,00 38,00 6
Altura del arco 76 mm / KA - Llaves iguales

150239 Amarillo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 3
150277 ® Azl 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 3
150299 @® Marrén 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 3
150300 ® Morado 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 3
150325 ® Naranja 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 3
150217 @ Negro 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 3
150276 ® Plata 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 3
150218 ® Rojo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 3
150238 ® Verde 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 3
Altura del arco 76 mm / KD - Llaves Diferentes

150285 Amarillo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150345 Amarillo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 6
150241 @ Azl 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150322 ® Azl 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150284 @® Marrén 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150235 @ Marron 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150330 ® Morado 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150358 ® Morado 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 3800 6
150306 ® Naranja 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150344 © Naranja 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150331 @ Negro 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150216 @ Negro 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150283 ® Plata 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150297 ©® Plata 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150332 ® Rojo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150323 ® Rojo 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
150360 ® Verde 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 1
150252 ©® Verde 76,00 6,40 20,00 33,00 19,00 122,00 38,00 6
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Mas realmente es mas con SafeKey

Obtener mas por lo que compra siempre es un plus. En su escenario de bloqueo, esto es lo que obtiene con hasta un
700 % mas de cortes de llave exclusivos:

Otros candados de

seguridad Candados SafeKey
Con
distintas | LR +100.000
llaves Codigos de llave Codigos de llave

1llave 3.250 15.000+

maestra Cadigos de llave Codigos de llave

25 llaves 150

maestras Cadigos de llave Cadigos de llave

Opciones de llave

Con cortes de llaves mas exclusivos, es importante contar con el tipo de llave que mejor se adapte a su programa de
bloqueo.

preene
T

Opciones personalizadas

Con llave maestra (MK) — Cada grupo de candados (ya sea con distintas llaves o
@ @ @ @ @ @ con la misma llave) puede abrirse con una llave maestra. Util para sistemas grandes y

Con distintas llaves (KD) — Cada candado se abre con su propia llave exclusiva.
Perfecto para aplicaciones de bloqueo simples y un nimero manejable de puntos de
aislamiento de energia.

Con la misma llave (KA) — Todos los candados del grupo pueden abrirse con la misma
llave. Es facil encontrar la llave adecuada, reduce el nimero de llaves que es necesario
llevar encima. Ideal para personas 0 negocios responsables de multiples maquinas o
puntos de aislamiento.

complejos en los que se requiere acceso para fines de supervision

\\ -

@ @@@ @@Q@@ Con gran llave maestra (GMK) — La gran llave maestra puede abrir todos los candados
: 8 agrupados en dos 0 mas sistemas de llave maestra. Util para sistemas grandes y

& g’/""/’”& complejos en los que se necesita un acceso a todos los candados de la instalacion para
fines de supervision o gestion.
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Cree su propia solucion personalizada

¢No encuentra la solucién que necesita en las opciones estandar? Aqui tiene algunas opciones personalizadas:

Tipo de candado: Elija entre nailon ligero o aluminio duradero en 9
colores diferentes, con opciones de arco de 38 mm 0 76 mm, asi como
un candado de nailon compacto con un arco de 25 mm, para satisfacer
sus necesidades de aplicacion.

Opcion de llave KA/KD: Para los programas de bloqueo y etiquetado,
el candado SafeKey ofrece las opciones Con la misma llave (KA) o Con
distintas llaves (KD) para adaptarse a sus necesidades.

Opcion de llave MK/GMK: Para programas de bloqueo y etiquetado
mas complejos, el candado SafeKey ofrece las opciones de Llave
maestra y Gran llave maestra para adaptarse a sus necesidades.

Registros: Brady mantiene, sin ningun coste, un «registro» de todos
los numeros de llave facilitados para asegurar que no se produzca
una duplicacion involuntaria de llaves en el pedido actual o en pedidos
futuros, en funcién de sus requisitos exclusivos.

Grabado: Los candados y las llaves se pueden grabar con laser para
satisfacer requisitos de etiquetado o seguridad. Los candados se
pueden grabar en una o hasta en las cuatro superficies para identificar
a personas, departamentos, areas de trabajo, numeros de serie y
logotipos de empresas. Ademas, las llaves se pueden grabar con hasta
10 caracteres. Se aplican restricciones de tamafo y texto en funcion
del candado.

Soluciones de bloqueo adicionales

Mas alla de nuestros candados SafeKey, Brady ofrece una amplia variedad de soluciones de bloqueo y etiquetado,
como por ejemplo:

e Candados de seguridad estandar de aluminio y acero laminado de Brady

e Etiquetas, sefales y etiquetas sin adhesivo para bloqueo y etiquetado

* Dispositivos para bloqueo de disyuntores, enchufes eléctricos, fusibles, interruptores giratorios, pulsadores,
valvulas y mangueras

¢ Bloqueo de cables, mandibulas, estaciones, kits y cajas de bloqueo para grupos
¢ Software de procedimientos de bloqueo visual

e Servicios de programa de bloqueo, incluyendo formacidn, desarrollo de programas, elaboracién y auditoria de
procedimientos, analisis de deficiencias, inventario de maquinaria, etc.
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¢Por que trabajar con Brady?

Brady es el lider mundial en soluciones de bloqueo/etiquetado.

Brady fue el primero en dar respuesta a la nueva normativa de la 0SHA en Estados Unidos en 1990 y, desde
entonces, ha mantenido su posicion de liderazgo como proveedor de soluciones de bloqueo. En la actualidad,
Brady ofrece un paquete completo que cumple con la normativa en materia de bloqueo/etiquetado.

La creciente demanda de soluciones de seguridad avanzadas en Europa y en los paises arabes de Oriente Medio
han impulsado nuestra I+D y nuestro saber hacer para convertirnos en el proveedor de la solucion LOTO, la mas
completa y mejor de su clase.

¢ Por qué implementar un programa de bloqueo/
etiquetado?

Menor indice de accidentes y costes por lesiones mas bajos

Las cifras de la UE reflejan que del 10 al 15 % de todos los accidentes fatales en

el lugar de trabajo, y del 15 al 20% de todos los accidentes estan relacionados con

el mantenimiento. Entre las lesiones mas comunes se encuentran las fracturas,
laceraciones, amputaciones, quemaduras y descargas eléctricas. Debido a la gravedad
de numerosos accidentes relacionados con LOTO, los costes relacionados con estas
lesiones pueden ser desorbitados.

Menos tiempo de inactividad, mayor productividad

Un programa LOTO bien organizado que incluya fuentes de energia claramente
etiquetadas, procedimientos faciles de seguir y herramientas de bloqueo accesibles
al instante pueden acelerar de manera importante las actividades de mantenimiento
y de servicio. Los trabajadores pueden evitar las tareas de deteccion de tuberias y
circuitos eléctricos que tanto tiempo requieren pero imprescindibles para verificar
los puntos adecuados de control de energia. En consecuencia, el trabajo de
mantenimiento se lleva a cabo con mas eficiencia, el tiempo de inactividad es menor
y la maquinaria funciona a niveles de maximo rendimiento.

Costes indirectos mas bajos

Los accidentes pueden tener un impacto significativo en la programacion del trabajo
y en la productividad del centro de trabajo afectado. La puesta en marcha inesperada
del equipo también puede ocasionar dafios de consideracion en la propia maquinaria,
afadiendo el gasto de la reparacion o sustitucion del equipo al coste total real.

Practica de seguridad recomendada (2.
El bloqueo/etiquetado se ha reconocido de forma global como Practica de seguridad @

recomendada en muchos sectores industriales y es un requisito legal en Estados Unidos.
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Africa

Randburg, Sudafrica

Tel.: +27 11 704 3295

Email: africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza
Egelsbach, Alemania

Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Bélgica

Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Email: benelux@bradycorp.com

Dinamarca

Odense

Tel.: +45 66 14 44 00

Email: denmark@bradycorp.com

Espaia y Portugal

Madrid, Espafna

Tel.: +34 900 902 993

Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europa Central y del Este
Bratislava, Eslovaquia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar,

Francia

Roncq

Tel.: +33 (0) 320 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hungria

Budaérs

Tel.: +36 23 500 275

Email: central_europe@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola

Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Noruega

Kjeller

Tel.: +47 70 13 40 00

Email: norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE

Dubai, UAE

Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda
Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Rumania

Bucharest

Tel.: +40 21 202 3032

Email: central_europe@bradycorp.com

Rusia

Moscow

Tel.: +7 495 269 47 87

Email: central_europe@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Paises balticos
Kista, Suecia

Tel.: +46 (0) 8 590 057 30

Email: sweden@bradyeurope.com

Turquia

Istanbul

Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

proteger a las personas, prodcutos
e instalaciones

Su distribuidor

Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el

D N
entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.
Versiones actualizadas siempre disponibles para
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