
 Guaine per cavi  

Pagina 4 di 414 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

   
   

       
Guaina per cavi espandibile in 
PET nera intrecciata RS Pro, 

diametro 6mm 5m 
Codice RS: 408-209              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Leggero e flessibile 
 

• Elevato rapporto di 
espansione  
 

• Eccellente 
resistenza 
all'abrasione e al 
taglio 
 

• Estremamente 
flessibile con 
un'elevata 
resistenza alla 
trazione 
 

• Resistente ai raggi 
UV  
 

• PET resistente alla 
maggior parte dei 
prodotti chimici e 
solventi  
 

• Ignifugo 
 

• Grado di 
infiammabilità 94V2, 
VW-1 
 

• Temperatura 
d'esercizio da -40 a 
+125 °C. 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS PRO, una gamma di guaine espandibili per cavi di alta qualità realizzata in robusti 
monofilamenti in PET (poliestere) ecocompatibile. I fili e cavi elettrici vengono fatti passare 
semplicemente attraverso la guaina e la struttura flessibile della guaina si espande per alloggiare 
un'ampia gamma di diametri del cavo. L'esclusiva struttura intrecciata della guaina per cavi PET e 
l'elevato rapporto di espansione le consente di essere rapidamente e facilmente installata su grandi 
connettori, fasci di fili e forme irregolari.  

 

 

 

Materiali  PET 
Colore Nero 
Intrecciato Sì 
Espandibile Sì 
Comportamento al fuoco       Ignifugo 

Applicazioni           
Laboratori, lavorazione chimica, produzione di 
apparecchi, applicazioni mediche e farmaceutiche, 
settore automobilistico e marino, edilizia e industria 
edile, industria alimentare e delle bevande  

  

  

 

Diametro del manicotto  6mm 
Lunghezza manicotto 5m  
Gamma di diametro del cavo da 6mm a 18mm  
Diametro minimo del cavo 6mm 
Diametro massimo del cavo  18mm 
Trefolo (estremità) 3 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Temperatura d'esercizio: -        Da -50 °C a 125 °C.      
Temperatura di esercizio minima -50°C 
Temperatura di esercizio massima 125 °C.    

 

 

 

Conformità/certificazioni UL 
Standard soddisfatti Conformità RoHS, UL 1441 

 

 

 

 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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