HLK-Luftfilter E‘E]E

MERKMALE

RS Pro Medienrollenfilter,
Polyester-Medien, G4-Qualitat,
1000 x 2000 x 20 mm

Thermoboniert

Flammhemmend

Polyester-Medien

Thermische
Stabilitat

20 mm Dicke

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro bietet ein feuerbemessenes synthetisches HLK-Filtermedium aus thermobonierten
100 % PET-Vliesfasern mit schwer entflammbaren Eigenschaften.

827-9529 - Medienrollenfilter, G4, 1000 x 2000 x 20 mm

122-1773 - Filtermedien G4, 20 mx 1 m x 20 mm
122-1774 - Filtermedien G4, 1,6 mx 1 m x 20 mm

Allgemeine

Filtertyp Medienrolle
Filterklasse G4
Medienmaterial PET

Farbe Weild

Allgemeine Vorfilter fir HLK- und Kichenhauben,
HLK-Luftfilter werden in Heizungs-, Liftungs- und

Anwendungen Klimaanlagen (HLK)-Systemen eingesetzt, um die
Luftqualitét zu verbessern, indem unerwinschte
Partikel aus der Luft entfernt werden.

Eigenschaften

Thermische Stabilitat 90 °C
Nennabmessungen 39 Zoll x 78 Zoll x 0,8 Zoll
Nennhohe 39in

Nennbreite 78in

Nenntiefe 20mm

Anfanglicher Druckabfall 35Pa
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279529/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221773/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221774/
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Endgultiger Druckabfall

Tatséachliche Abmessungen
Abmessungen

Tatsachliche H6he
Tatséchliche Breite
Tatsachliche Tiefe

Zulassungen

250Pa

1000 mm x 5000 mm x 8000 mm
1000mm

2000mm

20mm

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfillt

2011/65/EU und 2015/863
ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007

N

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3Von 33

1_ . .r



