Hoja de caracteristicas del

producto
Caracteristicas

XT230A1PAL2

sensor capacitivo - XT1 - M30 cilindrico - plastico

-Sn 15 mm - cabo de 2 mm

Principal

Gama de producto

OsiSense XT

Tipo de sensor

Aplicacion especifica de producto

Sensores de proximidad capacitivo

Deteccion de

materiales aislados o conductores

Nombre de detector

XT2

Disefio del detector M30 cilindrico
Tamafo 74,5 mm
Tipo de cuerpo Fijo

Capacidad de montaje empotrado

Montaje no empotrado

Material Plastico
Material del envolvente Plastico
Tipo de sefal de salida Discreta
Técnica de cableado de detector 3 hilos
Distancia de deteccion nominal 15 mm
Funcién de salida digital 1 NA
Tipo circuito de salida CcC
Tipo de salida digital PNP
Consecutivo, seguido, continuo, Cable
adosado

Longitud de cable 2m

[Us] Tension nominal de alimentacion

Respuesta del relé

12...24 V DC con capacidad de sujecion: proteccion de polaridad inversa

<10 ms

Grado de proteccion IP

Aislamiento doble IP67 acorde a IEC 60529

Complementario

Rosca ISO M30x 1,5
Superficie de deteccién Frontal

[Sa] distancia de operacion de 0...11 mm
seguridad

Zona de ajuste 0...177 mm
Desplazamiento del diferencial <1..20 % Sr
Precision de repeticion <5% Sr
Material aislamiento cables PVC
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



LED de estado

1 LED (amarillo) para cédigo de fecha de fabricacién indicacion de estado de salida

Limites de tension de alimentacion

10..30V CC

Corriente residual

<= 100 mA (estado abierto)

Tipo de proteccién

Proteccion contra cortocircuitos

Frecuencia de conmutacién

<=150 Hz

Caida de tension

< 2.5V (cerrado)

Consumo de corriente <15 mA

Primera temporizacion <100 ms

Recuperacion de temporizacion <10 ms

Corriente conmutacién maxima 200 mA

Marcado CE

Configuracion Sensibilidad por potenciometro

Longitud roscada

48.5 mm

Longitud

Peso del producto

74.5 mm
0.27 kg

Entorno

Normas

EN/IEC 60947-5-2

Certificaciones de producto

Temperatura ambiente de
funcionamiento

CULus
-10...60 °C

Resistencia a las vibraciones 10 gn amplitud = 1 mm (10...55 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 30 gn (cos ¢ 11 ms) coordinacién IEC 60068-2-27

4 kV (contacto) de acuerdo con IEC 61000-4-2
8 kV (aire) de acuerdo con IEC 61000-4-2

Resistencia a descargas
electroestaticas

Resistencia a los campos 3 V/m de acuerdo con IEC 61000-4-3

electromagnéticos

Resistencia a transitorios rapidos

2 kV acorde a IEC 61000-4-4

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0918 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Il'FDecIaraciOn de conformidad de Schneider Electric

Informacion Logistica

Pais de Origen China
Garantia contractual
Warranty period 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=7051379&lang=es-es
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Esquemas de dimensiones

Dimensiones

81 o
358

1) Potenciometro de ajuste

) LED

Life Is On Scléngelder
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Montaje y aislamiento

XT230A1PAL2

Instalacion

Distancias minimas de montaje (mm)
Lado a lado
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Par de apriete de la tuerca de fijacion: 8 Nm
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Montaje y aislamiento

Ajuste

Ajuste de sensibilidad

1) Potenciometro de ajuste
2) Destornillador (se incluye con el sensor)

Life Is On Scléngeider
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Conexiones y esquema

XT230A1PAL2

Diagrama de cableado

Cableado previamente
Salida NA PNP CC, a 3 hilos

BN+
PHP BK
P ~ %
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(BU) Azul

(BN) Marrén

(BK) Negro
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