Tarauds de filetage R

CARACTERISTIQU
ES

Jeu de taraud a main RS Pro
Les jeux incluent 3
o il HSS M5

robinet les plus
courants

Peut étre utilisé avec
une clé a tarauder
ou des outils
électriques

Disponible en
différentes tailles de
filetage

Fabriqué a l'aide de

HSS durable

Fourni avec un
boitier en
polypropyléne pour
un rangement sar

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix éleve.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 2 De 313



Tarauds de filetage R

Description du produit

Présentation de la flite droite HSS (acier rapide), des tarauds a main coniques de notre marque de
confiance RS Pro, une gamme d'outils pour couper le filetage dans des matériaux tels que les
boulons métalliques. Ces tarauds durable sont parfaits pour une utilisation avec une clé a tarauder ou
une perceuse, fournissant d'excellents résultats pour une grande variété d'applications. Les jeux
incluent les 3 types de taraud les plus courants, y compris un taraud conique, un deuxieme taraud et
un taraud inférieur, ce qui vous permet d'effectuer une gamme de taches de taraudage, du
démarrage d'un nouveau filetage a la coupe d'un filetage droit des que le taraud entre dans le trou.
Les jeux de tarauds manuels de RS Pro sont disponibles dans une large gamme de tailles, y

compris :

215-552: M3
215-580: M4
215-574: M5
215-530: M6
215-568: M8
215-546: M10
215-524: M12

Caractéristiques

Taille du filetage M5

Type Robinet droit

Pas 0.8mm

Filetage standard Métrique

Robinet manuel/machine Taraud & main

Contenu Taraud conique, seconde, taraud inférieur
Nombre de piéces 3

Standard Tarauds 1ISO

Applications Automobile, bricolage, plomberie

Spécifications mécaniques

Matériau HSS M2
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Tarauds de filetage

M.

215552 T10100300
215580 T10100400
215574 T10100500
215530 T10100600
215568 T10100800
215546 710101000
215524 710101200

M3x0.5
Max0.7
M5x0.8
MEx1.0
MBx1.25
M10x1.5

M12x1.75
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