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3-mm-Miniaturkugellager 10 
mm Außendurchmesser   

RS Best.-Nr. 618-9884             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Tiefe Laufbahnrillen 

 

• Hohe Leistung und 
hohe Belastbarkeit 

 

• Bietet besseren 
Schutz vor Schmutz 
und Fett 

 

Längere 
Lebensdauer 

MERKMALE 
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RS PRO geschirmte Rillenkugellager sind vielseitige Kugellager, die für hohe und sehr hohe 
Drehzahlen geeignet sind und sowohl Radiallast als auch Axiallast in beide Richtungen aufnehmen. 
Die Kugellager sind sehr wartungsarm. RS PRO Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Größen. 
Bei dieser Serie handelt es sich um einreihige Kugellager. 

 

 

 

Kugellagertyp Miniatur 

Endtyp Geschirmt 

Anzahl der Reihen 1 

Statische Belastbarkeit 219N 

Material Stahl 

Race-Typ Einfach 

Bohrungsart Parallel 

Anwendung 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie, 
Medizinische Industrie, Motoren und Pumpen, 
Medizinische Industrie, Druck 

 

        

 

Innendurchmesser 3mm 

Außendurchmesser 10mm 

Rassenbreite 4mm 

Dynamische Belastbarkeit 631N 

Statische Last 141N 

Masse 0.0016kg 

         

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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