Adaptateurs coaxiaux E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

y Adaptateur Coax droit 75 Q,
P prise femelle BNC vers prise
femelle coaxiale 1 GHz

Adaptateur de fiche

femelle BNC vers
fiche male coaxiale

Impédance de 75
ohms

Placage de contact
en or

Adaptateur coaxial
femelle

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

L'adaptateur coaxial femelle droit de RS Pro est doté d'un corps nickelé, d'écrous et de rondelles et
d'un contact central plaqué or. Il est doté d'une impédance de 75 Q et d'une fréquence de
fonctionnement de 0 a 4 GHz. Il est adapté a une grande variété d'applications, y compris la vidéo
Equipement de signalisation et de test

Caractéristiques

Type d'adaptateur Fiche femelle BNC vers fiche male coaxiale
Adaptateur type A BNC

Adaptateur type B Coaxial

Genre A Femelle

Genre B Femelle
Orientation du corps Droit

Placage de contact Or

Placage du corps Nickel

Matériau du contact Laiton

Matériau d'isolation PTFE

Matériau du corps Laiton

Matériau de larondelle Laiton

Matériau du contact central Cuivre-béryllium
Finition du corps Nickel 100 p" min.
Finition de rondelle Nickel

Finition du contact central Or

Test et mesure, Systémes de communication,

Application Equipement GPS, Antennes, Equipement Wi-Fi
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Spécifications électriques

Impédance 75 Q
Fréquence d'utilisation 1GHz
Polarité Normal
Tension nominale 500 V

Spécifications mécaniques

Longueur 32.5mm

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation -65a +165 °C.

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
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