Kupplungen, Stecker, Pigtails
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SC-Kupplungen
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SC-Duplex-Kupplung

Zentrierhiilse

Betriebstemperatur

SC-Kupplung 6313, Multimode

Duplex, Kunststoffgehause grau
inkl. Befestigungsklammer
VPE: 50 Stick

SC-Kupplung 6313 M, Multimode

Duplex, Metallgehéuse
inkl. Befestigungsklammer
VPE: 6 Stiick

SC-Kupplung, Singlemode
Duplex, Metallgehéuse

inkl. Befestigungsklammer

VPE: 50 Stick

ST/SC-Hybrid Kupplung, Multimode

Duplex, Metallgeh&use, inkl. Befestigungsklammer

VPE: 50 Stick

ST/SC-Hybrid Kupplung, Singlemode

Duplex, Metallgeh&use, inkl. Befestigungsklammer

VPE: 50 Stiick
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6313 6313 M 5C, SM
Multimode Multimode Singlemode
Duplex Duplex Duplex
PhosphorBronze | Phosphor-Bronze = Zirkonia-Keramik
Kunststoff blau Metall Metall

-40°C bis 75°C

-40°C bis 85°C

-40°C bis 85°C
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3M-Nr. Quante Nr.

80-6109-3507-6
DE-0100-0483-1

DE-0100-0501-0

DE-0100-0623-2

DE-0100-0503-6

Blechstdrke

max. 1,6 mm i
Schnellmontierfeder

max. 12,0 mm Fr
Schroubmontoge

max. 1,6 mm fir
Schnellmontierfeder

max. 12,0 mm Fir

-

™ Schraubmontage

ST/SC-Hybrid, MM ST/SC-Hybrid, SM

Mulfimode Singlemode
Duplex Duplex
PhosphorBronze = Zirkonia-Keramik
Metall Metall

-40°C bis B5°C | -40°C bis 85°C



