=

Produkt - Datenblatt
Stock No: 161-1627
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Allgemeine Anwendungen

Der Spannungsdetektor Volt Finder soll das vorhanden sein von Wechselspannung und
Display-Radikalisierung iiberpriifen und den Benutzer mit einer LED und einem Summer

signalisieren.

Eingebaute helle Taschenlampe mit ein/aus-Taste und akustische Signalgeber-Anzeige.

Spezifikationen und Arbeitsdaten

Detektions Spannungsbereich

100 V ac bis 1000 V ac,24 V ac bis 1000 V ac

Power 3 V(AAA*2) Alkalibatterie
Betriehstemperatur -10°C his 50°C (14°F bis 122°F)
Lagertemperatur -10°C his 50°C (14°F bis122°F)
Feuchtigkeit 95% (0°C bis 30°C (32°F bis 86°F))
Hdhe 3000 m

Kontaminierte Unterscheidung

Gewicht

485¢g




