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Boîtier étanche 
IP 67 pour 
C 2000 et M 2000  
1 Consignes de sécurité 
Avant de commencer à travailler avec le 
C/M 2000 ou avec une machine protégée par le 
C/M 2000, l'utilisateur est prié de lire attentive-
ment la documentation accompagnant le boîtier 
IP 67 ainsi que la notice d'instructions du 
C/M 2000. 

Observer les consignes de test 
Les consignes de test du C/M 2000 don-
nées dans la notice d'instruction doivent 
être observées. 

Après chaque procédure de nettoyage, 
effectuer des opérations suivantes : 
! Éliminer toute trace d'eau du boîtier cy-

lindriques en plastique. 
! Essuyer le boîtier cylindriques en plas-

tique avec un chiffon propre. 
! Vérifier la disposition de l'émetteur et 

du récepteur afin de s'assurer qu'il n'est 
pas possible de contourner l'équipe-
ment de sécurité par le dessus, le des-
sous ou l'arrière. 

! Vérifier que l'équipement de sécurité 
fonctionne comme indiqué sous le titre 
"Consigne de test du C/M 2000" de la 
notice instructions du C/M2000. 

Le boîtier IP 67 (c.-à-d. le boîtier cylindriques en 
plastique) doit être nettoyé régulièrement. 
1. Ne pas utiliser de nettoyant agressif 
2. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif 
3. En raison de l'attraction électrostatique, des 

particules de poussière adhèrent sur le boîtier 
cylindriques en plastique. Il est possible de 
réduire cet effet en utilisant pour le nettoyage 
un produit antistatique (Référence 5 600 006) 
et les chiffons optiques SICK (Référence 
4 003 353). 

4. Procédure de nettoyage du boîtier IP 67: 
! Rincer abondamment la vitre acrylique à 

l'eau pour éloigner les saletés. Cela évite 
de rayer la surface. 

! Essuyer ensuite le boîtier cylindriques en 
plastique avec un chiffon propre légèrement 
humide. 

! Sécher enfin le boîtier cylindriques en plas-
tique avec un chiffon propre et sec. 

2 Conformité d'utilisation 
de l'appareil 

Le boîtier IP 67 pour C/M 2000 est conforme 
aux exigences de l'indice de protection IP 67 
selon CEI 60529 et aux exigences de la catégo-
rie de sécurité 2 selon CEI 61496, s'il est équipé 
d'un barrage de sécurité C 2000 ou d'une bar-
rière de sécurité multifaisceau M 2000.  

3 Description du produit 
Le boîtier IP 67 utilisé avec le barrage immaté-
riel de sécurité C 2000 ou la barrière immaté-
rielle de sécurité multifaisceau M 2000 atteint 
l'indice d'étanchéité IP 67. L'utilisation de maté-
riaux appropriés (cf. caractéristiques techni-
ques) lui confère une résistance élevée. Des 
pièces de centrage (diaphragmes) empêchent 
de heurter le boîtier cylindriques en plastique et 
la pénétration de liquides. La protection du pas-
sage des câbles est assurée par un presse-
étoupe.  

4 Montage 
Le montage du boîtier IP 67 se fait par l'inter-
médiaire des deux couvercles des extrémités. 
Pour la fixation, nous proposons un support en 
inox (cf. Références des accessoires). L'appa-
reil supporte vibrations et chocs selon 
CEI 61496 à condition d'utiliser les fixations 
renforcées et la potence en inox (cf. Références 
des accessoires). Les cotes de montage figu-
rent sur le plan coté.  
Pour le service : Montage simplifié des câbles 
grâce à une clé de montage. 

Remarque 
Le boîtier cylindriques en plastique diminue la 
portée du C/M 2000 selon le tableau suivant : 

Appareil Standard Av. boîtier IP 67  
C 2000 0 ... 6 m 

2,5 ... 19 m 
0 ... 4,5 m 
2,5 ... 14,5 m 

M 2000 0 ... 6 m 
2 ... 25 m 

0 ... 4,5 m 
2 ... 19 m 

Distance des surfaces réfléchissantes 
Les propriétés optiques des boîtiers cy-
lindriques en plastique modifient les dis-
tances à respecter pour les surfaces ré-
fléchissantes avec les appareils 
C/M 2000. Respecter les valeurs du gra-
phique. 

Procédure de calcul de la distance minimale 
des surfaces réfléchissantes (SR) (AO = Angle 
d'ouverture) : 
! Déterminer la distance D [m] séparant l'émet-

teur du récepteur. 
! Lire la distance minimale a [mm] correspon-

dant à D sur le graphique. 

5 Installation 
Observer les conseils d'installation donnés dans 
la notice d'instructions du C/M 2000. 

Déposer la pellicule de protection 
Le boîtier cylindriques en plastique est 
protégée pendant le transport par une 
pellicule plastique. Déposer totalement 
cette pellicule et nettoyer la vitre acryli-
que avant la première mise en service. 

Mise au rebut 
Les appareils inutilisables ou irréparables 
doivent être éliminés en conformité avec 
les prescriptions en vigueur dans le pays 
où ils sont installés. 
SICK se tient à la disposition de l'utilisa-
teur pour la mise au rebut des produits. 
Ne pas hésiter à nous contacter. 

 

6 Référence des boîtiers étanches IP 67 avec C 2000 ou M 2000 Intégré  
Barrage de sécurité C 2000 (version standard), hauteur de champ de protection de 150 à 1200 mm, portée de 0 à 4,5 m ou  
de 2,5 à 14,5 m, connecteur M-12 avec câble de liaison PVC de 15 m. 

 Émetteur, portée de 0 à 4,5 m  Émetteur, portée de 2,5 à 14,5 m  Récepteur Hauteur de 
champ de 
protection 

 Référence Type   Référence Type   Référence Type  

150  1 024 184 C25S-015103C11  1 024 186 C25S-015203C11  1 024 185 C25E-015303C11 
300  1 024 187 C25S-030103C11  1 024 189 C25S-030203C11  1 024 188 C25E-030303C11 
450  1 024 190 C25S-045103C11  1 024 192 C25S-045203C11  1 024 191 C25E-045303C11 
600  1 024 193 C25S-060103C11  1 024 195 C25S-060203C11  1 024 194 C25E-060303C11 
750  1 024 196 C25S-075103C11  1 024 198 C25S-075203C11  1 024 197 C25E-075303C11 
900  1 024 199 C25S-090103C11  1 024 201 C25S-090202C11  1 024 200 C25E-090303C11 
1050  1 024 202 C25S-105103C11  1 024 204 C25S-105203C11  1 024 203 C25E-105303C11 
1200  1 024 205 C25S-120103C11  1 024 207 C25S-120203C11  1 024 206 C25E-120303C11 

Barrière de sécurité multifaisceau M 2000 (version standard), de2,3 ou 4 faisceaux, portée de 0 à 19 mètres, connecteur M-12  
avec câble de liaison PVC de 15 m. 

 Émetteur  Récepteur Faisceaux/ 
entraxe 
[n/mm] 

 Référence Type   Référence Type  

2/500  1024208 M25S-02150C112  1024211 M25E-03140C112 
3/400  1024210 M25S-03140C112  1024209 M25E-02150C112 
4/300  1024212 M25S-04130C112  1024213 M25E-04130C112 

7 Références des Accessoires 
Fixations et outillage 

Référence Description Conditionnement 
2 023 708 Fixation inox, orientable 4 pièces/paquet 
2 026 850 Fixation renforcée inox, orientable 1)  4 pièces/paquet 
2 026 849 Inox - potence 1) 2 pièces/paquet 
4 034 690 Clé de montage pour connecteur femelle M-12 1 pièce/paquet 
1) Recommandation : utilisation avec vibrations jusqu'à 5 g/10 � 55 Hz et  

chocs jusqu'à 10 g/16 ms 

8 Caractéristiques techniques du boîtier étanche IP 67 
Protection (étanchéité) IP 67 
Matériau 2) Couvercles Inox  
 Boîtier cylindriques en plastique  PMMA 
 Pièces de centrage (diaphragmes) PA 6 
 Presse-étoupe PA 6 
Température de fonctionnement 0...+ 55 °C 
Température de stockage � 25 ... + 70 °C 
2) Résistance au milieu ambiant, voir Easy Order boîtier étanche IP 67, référence 8 010 145 

9 Dimensions du boîtier étanche IP 67 
L1 (mm) L2 (mm) Hauteur de 

champ de pro-
tection C 2000 

Nombre de fais-
ceaux M 2000 

357 324 150  � 
476 443 300 � 
626 593 450 � 
777 744 600 2 
927 894 750 � 
1078 1045 900 3 
1228 1195 1050 4 
1382 1349 1200 � 

 

!"
"

!"

C
 2

0
0

0
extended version

4 Nm

3 Nm

 

!"

 

!

!

15

Ø
 6

Ø
 5

2

L2

L1

Ø
 5

0 (3
5)

15

101,335

60
,5

6

8,
5

130,9

6

8

 

SR AO 


