
VRTP+I 

Volantini a razze 
con impugnatura girevole  

Design originale ELESA  

 
 

 

Elesa Standards Dimensioni principali Alesaggio Impugnatura C # L # Peso

Codice Descrizione D L B d1 d2 d3 d4 d H7 h H m R [Nm] [J] g

78421-R VRTP.80+I A-8 80 35 18 18 16 20.5 25 8 17 45 M6 29 32 5 104

78422-R VRTP.80+I A-10 80 35 18 18 16 20.5 25 10 17 45 M6 29 32 5 100

78520-R VRTP.100+I A-8 99 37 20 18 16 20.5 25.5 8 17 60 M6 37 54 7 150

78521-R VRTP.100+I A-10 99 37 20 18 16 20.5 25.5 10 17 60 M6 37 54 7 145

78522-R VRTP.100+I A-12 99 37 20 18 16 20.5 25.5 12 17 60 M6 37 54 7 140

78620-R VRTP.125+I A-8 125 44 22 22 20 26 31 8 22 65 M8 48 94 10 250

78621-R VRTP.125+I A-12 125 44 22 22 20 26 31 12 22 65 M8 48 94 10 245

78622-R VRTP.125+I A-14 125 44 22 22 20 26 31 14 22 65 M8 48 94 10 240

78720-R VRTP.160+I A-8 160 51 25 26 24 31 40 8 27 73 M8 65 185 15 363

78721-R VRTP.160+I A-14 160 51 25 26 24 31 40 14 27 73 M8 65 185 15 356



  

Materiale 
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. 
 
Colore 
Nero, finitura mat. 
 
Copriboccola 
Mostrina frontale autoadesiva in alluminio anodizzato.  
VRTP.375: calottina in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio RAL 7035, finitura lucida. Compresa nella fornitura, da 
montare a pressione, estraibile premendo sul bordo esterno (design originale ELESA). 
 
Esecuzioni standard 
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7. 
- VRTP+I: con impugnatura girevole tipo I.621+x in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.  
- VRTP+IEL: con impugnatura girevole tipo IEL+x-SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft 
touch", colore nero, finitura mat.  
 
 

Esecuzioni speciali a richiesta 
Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9. 
Per l’ordinazione del volantino di manovra con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 78421-
R-K VRTP.80+I A-8-K). 
 
Accessori su richiesta 
- Rondella di ritegno assiale tipo GN 184. 
- Calottina copriboccola in tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura mat, disponibile per VRTP.125, VRTP.160 e VRTP.200 da 
ordinare separatamente (vedi tabella). 
 

Elesa Standards Dimensioni principali Alesaggio Impugnatura C # L # Peso

Codice Descrizione D L B d1 d2 d3 d4 d H7 h H m R [Nm] [J] g

78722-R VRTP.160+I A-16 160 51 25 26 24 31 40 16 27 73 M8 65 185 15 339

78820-R VRTP.200+I A-8 200 61 28 30 28 36 48.5 8 34 80 M8 84 300 24 579

78821-R VRTP.200+I A-16 200 61 28 30 28 36 48.5 16 34 80 M8 84 300 24 552

78823-R VRTP.200+I A-20 200 61 28 30 28 36 48.5 20 34 80 M8 84 300 24 525

78921-R VRTP.250+I A-20 250 69 32 35 33 44 58 20 38 90 M10 105 420 28 904

78923-R VRTP.250+I A-24 250 69 32 35 33 44 58 24 38 90 M10 105 420 28 888

78958-R VRTP.300+I A-20 300 78 35.5 40 37 52 66 20 43 90 M10 127 480 36 1050

78961-R VRTP.300+I A-26 300 78 35.5 40 37 52 66 26 43 90 M10 123 480 36 1111

79021-R VRTP.375+I A-26 375 87 39 35 33 70 81 26 43 90 M10 160 380 55 1240

78926-R VRTP.250+IEL A-20 250 69 32 35 33 44 58 20 38 65 M10 105 420 28 914

78928-R VRTP.250+IEL A-24 250 69 32 35 33 44 58 24 38 65 M10 105 420 28 818

78964-R VRTP.300+IEL A-20 300 78 35.5 40 37 52 66 20 43 65 M10 127 480 36 1060

78966-R VRTP.300+IEL A-26 300 78 35.5 40 37 52 66 26 43 65 M10 127 480 36 1121

79026-R VRTP.375+IEL A-26 375 87 39 35 33 70 81 26 43 65 M10 160 380 55 1260

# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati 
tecnici.

Codice Descrizione Calottina copriboccola per

29552-* ECB.T2-* VRTP.125

29553-* ECB.T3-* VRTP.160

29554-* ECB.T4-* VRTP.200

* Completare con l’indice del colore (C1,....,C6).



 
Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte. 


