Produktdatenblatt

Technische Daten

18637

Leistungsschalter NG125N, 3P, 40A, C-

Charakteristik

Verfligbarkeit : Nicht mehr lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 214,00 EUR

Hauptmerkmale

Produktserie NG125
Baureihe Acti 9
Produktname Acti 9 NG125
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geréts NG125N
Gerateanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl von geschutzten Polen 3
Nennstrom [In] 40 Abei 40 °C
Netzwerkanschluss AC

DC
Technologie der Ausldseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik C

Ausschaltvermdgen

10 KA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz

20 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

25 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 375V DC

Anwendungskategorie

Kategorie A entspricht IEC 60947-2

Eignung fiir Isolation

Ja entspricht IEC 60947-2

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz

50/60 Hz

Betriebsbemessungsspannung Ue

Magnetische Auslésegrenze

<=375VDC

220...240 V AC 50/60 Hz
380...415 V AC 50/60 Hz
440V AC 50/60 Hz

500 V AC 50/60 Hz

8xIn

Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 37.5 kA bei 75 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18.75 KA bei 75 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA bei 75 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA bei 75 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA at 100 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 375V DC

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.
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Nennisolationsspannung Ui

690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

8 kV entspricht EN/IEC 60947-2

Plus-Kontaktanzeige Ja

Betatigungsart Manueller Auslosetest
Kippschalter

Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige

Ausldseanzeige

Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung 35 mm symmetrische Hutschiene
Kammschiene und Verteilerblock Ja

Kompatibilitat

9-mm-Raster 9

Hoéhe 103 mm

Breite 81 mm

Tiefe 81 mm
Produktgewicht 0,72 kg
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen

Sperrvorrichtung

Verriegelbar

Beschreibung der
Verriegelungsoptionen

Anschlisse - Klemmen

Integrierte Verriegelung

Tunnelklemmen 1,5-50 mm? fest
Tunnelklemmen 1-35 mm? flexibel

Drahtabisolierungslange

20 mm

Anzugsmoment

3,5Nm

Erdschlussschutz

Separater Block

Montage

Normen

EN/IEC 60947-2

Schutzart (IP)

IP20 entspricht IEC 60529

Schutzart (IK)

IKO5 entspricht EN/IEC 62262

Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Uberspannungskategorie v

Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate

18637 wird ersetzt durch:

Gehause NSYSM1410402DP

Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x1000x400mm
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