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Codice RS 206-3463 
 

 
 
 

Descrizione: 
 

Il corpo pressofuso con disco di taglio in acciaio temprato adatto per tubi con diametro di 6-50 mm (da 
1/4 a 2 poll.) è dotato di un esclusivo meccanismo di sgancio rapido, che consente un rapido aggancio e 
sgancio dei tubi. Il tagliatubi è dotato anche di un alesatore per tubi integrato retrattile ed è fornito 
completo di una fresa di ricambio alloggiata nell'impugnatura. 

 
Specifiche: 

 
Materiale corpo: alluminio pressofuso 
Capacità di taglio: 6 - 50 mm 
Materiale di taglio: rame; alluminio; ottone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di 
marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 
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