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 Référence : BGK 2 CISFIX 

 Soufflette : IBG 06MTL 

 Corps soufflette : Composite  

 Buse : Métal 

 Système : poignée progressive / Bleue 

 Spiralé : PUS 54 

 Matériau spiralé : Polyuréthane 

 Filetages : 1/4 BSP male pré-téfloné 

 Pression de travail : 8 bar 

 Maxi température : +70°C 

 Silicon free 

 Longueur de travail : 4 m 

 Raccord : ISI 061101  

 Raccord : Antistatique, silicone free, ATEX 2, Garantie «0 fuite» 3 ans 

 Raccord : Sécurité ISO 4414, composite antirayure 

 Embout : Acier traité, anti corrosion. ISO 6150 B 6mm 

 Ensemble anti rayure. 

 Support : Accrochage – décrochage très facile de la soufflette. 
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