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Feuille de plastique 
blanche, 600 x 600 x 2,5 

mm 

RS code commande : 809-9698            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Fonction 
antimicrobienne active 
et sûre 
 

• Effet de perte de durée 
de vie de l'agent 
antimicrobien 
 

• Conserve les 
propriétés 
antimicrobiennes 
même dans la 
fabrication 
 

• Offre une résistance à 
une large gamme de 
produits chimiques 
 

• Résistants aux chocs 
 

• Testé conformément à 
la norme ISO 22196 
 

• Légèreté 
 

• Facile à coller 
 

• Résiste à un nettoyage 
fréquent 
 

• Excellente adhérence 
 

• Facile à installer et à 
entretenir 
 

• Parfaitement adapté 
pour les zones de 
soins médicaux de 
haute qualité 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro propose une gamme de feuilles de PVC hygiéniques blanches. Fabriquées conformément 
aux normes de l'industrie et conformes BS 476, ces feuilles sont de haute qualité et sont d'une grande 
valeur 
 
 
 

 

 

 

Forme Solide 

Couleur Blanc 

Matériau PVC 

Laminé Oui 

Matériau laminé 
Acrylique ; résine époxy ; coton à tissage fin ; fibre de 
verre 

Norme d'inflammabilité UL 94 

Type de polymère Copolymère 

Finition Transparent 

Empilage adhésif Oui 

Applications 

Médical : théâtres d'opération, hôpitaux et cliniques, 
laboratoires et salles blanches 
 
Alimentation : zones de production alimentaire, 
cuisines commerciales et de restaurants, placage de 
nourriture, Abattoirs 
 
Agriculture : fermes de bétail, de volaille et de 
produits laitiers, salles de tri des œufs, chambres de 
stockage 

 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 
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Résistance de surface spécifique 10 14 Ω 

Résistance spécifique au volume 10 14 Ω.cm 

Constante diélectrique 2.9 

Facteur de perte diélectrique 0.0017tg 

Tension de panne 17kV/mm 

 

 

     

 

Longueur 600 mm 

Largeur 600 mm 

Epaisseur 2.5mm 

Densité 1.2g/cm3 

Résistance à la traction au rendement 50-55MPa 

Dureté 60 Shore 

Absorption d'eau 0.35% 

Conductivité thermique 0,15 W/m.K à 1 mm 

Allongement au rendement 3% 

Résistance aux chocs à la baisse 93-96kJM-2 

Module d'élasticité 2800-3000MPa 

Résistance à la flexion 78-82MPa 

Résistance à la compression 23MPa 

Module de compression 3400MPa 

Dureté d'indentation de la bille 253MPa 

Extension thermique 0.067mm/m°C 

Chaleur spécifique 1.1J/(g.K) 

Gravité spécifique 1.38-1.42 

Module de flexion 2600-2800MPa 

Coefficient de friction 0.54 

Rapport de Poisson 0.38kJM-2 

Résistance à la traction en cas de rupture 48-54MPa 

Allongement à la rupture 130-150% 

  

Spécifications mécaniques 

Spécifications électriques 
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Température d'utilisation maximale  120 °C 

Point de fusion 255 °C 

Température de transition du verre 150 °C 

Pointe de adoucissement Vicat 65-68°C 

 

 

 

Conformité/certifications Ce/UR/cur                

Normes Met ISO 22196 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 

fonctionnement 


