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Pinza a crimpare RS Pro per 
terminal 

Codice RS: 210-5012             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 

• Supporta fili di 
dimensioni da 
24AWG a 28AWG 
 

• Adatto per la 
crimpatura di 
boccole 
 

• Garantisce l'integrità 
della terminazione 
del connettore 
 

• Le rientranze sono 
chiaramente 
contrassegnate con 
le diverse gamme di 
dimensioni del filo 

CARATTERISTICH
E 
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una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale. 

 

 

Pinza a crimpare RS Pro, progettata per la crimpatura di contatti a crimpare. Questo utensile 
professionale offre una gamma di fili di dimensioni da 24 AWG a 28 AWG con segni di 
identificazione chiari sulla testa dell'utensile. Il design a forma di pinza e il massimo comfort in 
entrambe le mani offrono una crimpatura perfetta in ogni occasione.  

 

 

 

Tipo di pinza a crimpare Pinza 
Tipo di connettore a crimpare Contatto a crimpare 

Applicazioni 
Le pinze a crimpare possono essere utilizzate per una 
vasta gamma di applicazioni: Manutenzione e 
riparazione, installazioni elettriche, interfaccia computer, 
cavi assemblati 

 

 

 

Lunghezza totale 215 mm, 215.9 mm 
Dimensione filo (AWG) 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG 

  

 

 

Temperatura di esercizio minima 0 °C. 
Temperatura di esercizio massima 70 °C. 
Temperatura d'esercizio: - Da 0 °C a 70 °C. 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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