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Lampada d'ispezione a LED 
RS Pro - ricaricabile, 300 lm 

Codice RS: 186-4627             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Ricaricabile tramite 
cavo micro-USB 

•  Design compatto 
ideale per lavorare 
in spazi ristretti 

• Base magnetica 
super resistente 

• Gancio di 
sospensione rotante 
in nylon che 
consente di lavorare 
a mani libere 

• Puntatore laser per 
la massima 
precisione 

• Base magnetica 
super resistente 

 

CARATTERISTICH
E 
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Torcia d'ispezione a LED compatta RS Pro, una torcia leggera ma Durable ideale per illuminare gli 
spazi bui con precisione in un'ampia gamma di ambienti. La luce versatile è dotata di due 
impostazioni di luminosità, tra cui torcia e proiettore, con l'aggiunta di un puntatore laser rosso per 
una maggiore precisione. Questa lampada d'ispezione compatta è alloggiata in un Durable 
contenitore in ABS e gomma con protezione IK07 e IP54, che garantisce la protezione della torcia 
contro urti accidentali e ingresso di polvere o acqua 

 

 

 

Stile torcia  Torcia di ispezione   
Tipo di lampada LED  
Luminosità 300lm   
Tipo di trave Inondazione 
Modalità di commutazione Torcia , proiettore  
Anti-corrosivo   No  
Area pericolosa   No 

Applicazioni Manutenzione automobilistica, Assistenza sanitaria, fai 
da te e campeggio 

 

 

  

Parametri Modalità luce 
lampeggiante 

Modalità 
proiettore 

Emissione luminosa 100lm 300lm 
Tempo di esecuzione 5,5 ore 3hours 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche delle 
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Ricaricabile Sì   
Tipo di spina Cavo Micro USB 1m   
Batterie   Ricaricabile ai polimeri di litio di alta qualità da 3,7 mAh  
Tempo di ricarica  Circa 2,5 ore   
Indicatore di carica a LED Rosso in carica, verde completamente carico    
Indicatore batteria  No  

 

     

 

Lunghezza 160mm  
Larghezza  33mm 
Profondità 51mm 
Peso (con batterie)    168g   

       

 

 

Classe IP  IP54  
 

 

 

Conformità/certificazioni Certificato di conformità RoHS                       
       

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche elettriche 

Categoria di protezione 
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