Copying of this document ‘and giving it to others and thei
use or communication of the contents thereof, are forbidden
without express authority. Offenders are liable to the pay-
ment of damages. All rights are reserved in the event of the
grant of a patent or the registration of a utility model or design.

ausdricklich’ zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung

tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet soweit nicht
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
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Gerdtestecker: , ¢
: FS Polyamid 66 sw 38
Stiftkorper: =
Steckverbindung mit Bajonettverschiufl |
Schutzart: IP 65
VDE Vorschrift 0110: cl 60V
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Anschlufiart. Crimptechnik f Drahtquerschnitt von 0,14 -2,5mm IEL) Amphenol }
\ Products
| Kontakte: 0.8 um vergoldet od. versilbert T D’zm?
Flanschbefestigung: von der Steckerseite durch 4 Schrauben zz;:b 20 %’ZQ Geratestecker A
max. Flanschbreite: 38mm "
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