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LIAISON COAXIALE DU TYPE

114-2626-xxxXxA
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Constiut
1 - Connecteur BNC male droit : A04050
Interface 4 NF-C-83564 Série KBN
MIL-C-38012 Série BNC
Matiére : Laiton
Revétement : Nickelé
2 - Cable coaxal:
Modéle : AS0043 (RGE9B/U)
3 - Manchon d'étanchéité : A20008
Matiére : Polyethylene
Couleur noire
acteri es él
Impédance : 75 Ohms
Gamme de fréquence | Da1 GHz
Vitesse de propagation : 66 %
Tension de tenue : 1000 Veff
Fréquences (MHz): 10 50 100 500 1000
Pertes max. (dB/m) : 0,05 0,10 0,15 0,20 0,48
i ‘enviro
Diamétre du cable : 6,15 mm
Rayon de courbure : 50 mm
Rétention des connecteurs 200 N min (axal)
Tempeérature d utilisation : -40°C a +80°C
de li
Contréle mécanique : Longueur
Contréle électrique : Continuité
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