Maschi per filettatura R

CARATTERISTICH
E

d Seconda filettatura a
Varieta di misure .

metriche disponibili scanalatura dritta RS PRO
HSS M30

Ideale per I'uso
manuale o a
macchina

Realizzato in HSS
per una maggiore
durata e resistenza
al calore

Standard I1SO

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Maschi per filettatura

DESCRIZIONE del

Maschi con filettatura a scanalatura dritta HSS RS PRO, una selezione di maschi con filettatura
professionale di alta qualita, ideali per il taglio di filettatura (maschiatura) a mano o a macchina, in
fori trapanati in materiali come metallo e legno.

Specifiche generali

Dimensione filettatura
Tipo

Passo

Filettatura standard
Numero di pezzi
Standard

Applicazioni

M30

Filettatura maschio

1,5mm

Metrica fine

1

ISO 529

Edilizia, fai da te, idraulica, officine, ristrutturazioni

Specifiche meccaniche

Lunghezza totale

Materiale

Diametro stelo

Lunghezza quadrata

Dimensione punta di maschiatura
Lunghezza filettatura massima
Diametro maggiore

Diametro minore

Profondita filettatura

Punta da trapano

130mm
HSS
19,9mm
15,8mm
28,5mm
41mm
30,00mm
28,160mm
0,920mm
31,0mm
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Maschi per filettatura

RS Manufacturers Size d1 L1 L a

Code Code (mm) (mm) (mm) (mm)
522-7676 | 21-505-802 M30 19.9 41 130 15.8
RS Size |Pitch Major Minor Thread |Tapping |Clearance
Code (mm) Dia (mm) | Dia (mm) | Depth Drill Drrill
522-7676 |M30 |1.50 30.00 28.160 |0.920 28.5 31.0
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