PATRZ KARTA - DILM32-XHI11

- DILM38-10

Typ DILM32-XHI11
Catalog No. 2773176
Alternate Catalog XTCEXFDC11
No.

Program dostaw

Akcesoria

Opis

Funkcja

Bieguny

Sposoéb podtaczenia
Znamionowy prad pracy

konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy

otwarte
przy 60 °C | A
AC-15
220V 230V 240V lg A
380V 400V 415V le A

Wyposazenie w styki
Z = Zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
Spos6b montazu

Diagram taczenia

Stosowane do

Wykonanie

Wskazowki

Dane Techniczne
Dane ogolne

Normy i przepisy

Trwato$¢ aparatu

przy Ug =230V, AC-15,3 A cykle taczenia 105

Modut wytacznika pomocniczego, 2-biegunowe, I= 16 A, 1 zestyk E A I ‘ N
zwierny, 1 zr, Mocowanie do plyty czotowej, Zaciski Srubowe, DILM7-10 L

Powering Business Worldwide

Moduty wyfacznika pomocniczego
ze stykami wymuszonymi

do zastosowarn standardowych
2-biegunowe

Zaciski Srubowe

1 zestyk zwierny
1zr

Mocowanie do ptyty czotowej

21 |33

22 134

DILM(C)7-10...
DILM(C)9-10...
DILM(C)12-10...
DILM(C)15-10...
DILM(C)17-10...
DILM(C)25-10...
DILM(C)32-10...
DILM38-10...
DILMP20...
DILMP32-10...
DILMP45-10...
DILL...
DILMF8-10...
DILMF11-10...
DILMF14-10...
DILMF17-10...
DILMF25-10...
DILMF32-10...

Modut wytacznika pomocniczego do zabudowy

Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z I[EC/EN 60947-5-1 zafacznik L,
w obrebie modutu wytacznika pomocniczego, jak réwniez do zintegrowanych
modutéw wytacznikéw pomocniczych w DILM 7 - DILM32.

Pomocnicze zestyki rozwierne stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN
60947-4-1 zatacznik F (nie opdZniony zestyk rozwierny)

IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

1.3
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Whytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
otwarte
zabudowany
Temperatura otoczenia przy sktadowaniu
Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)
Udar pétsinus 10 ms
Modut podstawowy z elementem pomocniczym
Zwierny
Rozwierny
Stopiefi ochrony

Zabezpieczenie przed dotknigciem w wypadku pionowego dotknigcia od przodu
(EN 50274)

Cigzar
Przekro6j doprowadzen
Zaciski Srubowe

przewdd pojedynczy
Linka z tulejka

Drut lub linka
Srubokrgt pozidriv

Srubokret do $rub o thie rowkowym

maks. moment dokrecenia
Styki

Wymuszone prowadzenie elementéw taczeniowych modutu wytacznika
pomocniczego (zgodnie z IEC 60947-5-1 zatacznik L)

Zestyk rozwierny (bez opdznienia) jako styk lustrzany (zgodny z IEC/EN 60947-4-1
zatacznik F)

Odporno$¢ na udar napigciowy
Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Bezpieczne odtaczanie zgodnie z EN 61140
miedzy cewka a zestykami pomocniczymi
migdzy zestykami pomocniczymi
Znamionowy prad pracy
konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy
przy 60 °C
AC-15
220V 230V 240V
380V 400V 415V
500V
DC

DCL/R=15ms
Tory pradowe w szeregu:
1
1
1
1
DC-13 (6xP)
24V
60V
mnov

28.01.2021

Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

°C -25 - +60
°C -25-40
°C -40-80
g
g 7
g 5

1P20

zabezpieczenie przed dotknigciem palcem

kg 0.038
mm?
mm?  1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5)
mm? 1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5)
AWG 18-14
Wielkos¢ 2
mm 08x5.5
1x6
Nm 1.2
Tak
DILM7 - DILM38
Uimp VAC 6000
/3
Ui VAC 690
Ue VAC 500
VAC 400
VAC 400
A
| A 16
lg A 4
lg A 4
l A 1.5
Warunki wtaczania i wytaczania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z
danymi.
A
24V A 10
60V A 6
110V A 3
220V A 1
lg A 25
lg A 1
lg A 05
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220V

Niezawodno$¢ zestyku

Odporno$¢ na zwarcia bez zgrzania
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy
500V
Straty ciepta przy obciazeniu ly,
z uruchamianiem AC
zuruchamianiem DC
Strata cieplna na tor pradowy przy o (AC-15/230 V)
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczy
Pilot Duty
z uruchamianiem AC
z uruchamianiem DC
General Use
AC
AC
DC
DC

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na bhiegun, w zaleznosci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odpornosc¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odpornos$¢ na zwarcia

10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
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0.25

<10'8, < btad na 100 min taczen
(przy Ug =24V DC, Upyin = 17V, Iipip = 5.4 mA)

2.6
26
0.16

A600
P300

600

250

0.16

-25
60

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy ocenic¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.
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10.13 Dziatanie mechaniczne Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Blok stykéw pomocniczych (EC000041)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napigcia / Blok stykdw pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02
[AKN342013])

Liczba stykéw przetacznych 0
Liczba stykéw zwiernych 1
Liczba stykow rozwiernych 1
Liczba stykow sygnalizacji btedu 0
Znamionowy prad pracy le dla AC-15, 230 V A 6
Rodzaj potaczenia elektrycznego Potaczenie Srubowe
Model Montaz od gory
Spos6b montazu Montaz czotowy
Oprawka Brak
Aprobaty
Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No. E29184
UL Category Control No. NKCR
CSA File No. 012528
CSA Class No. 3211-03
North America Certification UL listed, CSA certified
Specially designed for North America No
Wymiary
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Styczniki z modutem wytacznika pomocniczego
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60 mm (2.36")
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2 x M4

mm (1 .38"2__
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