SPECIFICATIEBLAD - 32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Zekeringhouder, Lage spanning, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-rail E A I ‘ N
of schroefmontage, Zwart L

Powering Business Worldwide

Type 32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Catalog No. CM32FC
Leveringsprogramma
Assortiment Zekeringtoebehoren
Basisfunctie zekeringhouder
toepassingsgebied Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom | A 32
Nominale spanning AC690V
Bouwgrootte BS88/A1
Beschrijving DIN-rail of schroefmontage

Zwart

Aantal polen 1P
toepasbaar voor grootte zekeringelement NITD
Standaard/goedkeuring BS

Technische gegevens ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Mespatroonhouder (EC000067)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / NH-zekeringonderelement (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])

DIN-grootte Overig
Aantal polen 1
Nom. (meet)stroom Amp 32
Opgemonteerde uitvoering Ja
Draaimechanisme Nee
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