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Connecteur à cosse non 
isolée de RS PRO, taille de 

languette de 6,8 x 0,8 mm, 0,5 
m2 à 1 m2 

RS code commande : 488-1279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Connecteur à cosse 
non isolé 
 

• Plage de tailles de 
fils de 1 m2 à 0,5 m2, 
16 AWG à 14 AWG 
 

• Longueur de 20 mm 
 

• Largeur de languette 
de 6,35 mm 
 

• Epaisseur de 0.8 mm 
 

• Connecteur mâle 
 

• Sans protection 
 

• Méthode de 
raccordement à 
sertir 
 

• Contacts en laiton 
étamés 

CARACTERISTIQU
ES 
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La conception de ce connecteur à cosse de RS PRO vous permet d'effectuer des connexions et des 
déconnexions rapidement, car aucune soudure n'est nécessaire. Le connecteur est conçu pour 
s'adapter à des embases de 4,75 mm. La conception évasée de l'isolant en nylon vous permet 
d'insérer des fils dans la terminal plus facilement. Conçu pour la terminaison à sertir de fils de taille 
comprise entre 0,5 m2 (22 AWG) et 1,5 m2 (16 AWG), il crée des joints fiables qui sont 
mécaniquement solides. 

 

 

 

Isolation Non isolé 
Sexe Mâle 
Orientation Droit 
Renforcé/non renforcé Sans protection 
Méthode de terminaison Sertissage 
Type de connecteur Fiche 
Placage de contact Etain 
Matériau du contact Laiton 
Couleur Gris 

Applications Utilisé dans les appareils électroménagers, tels que 
les lave-vaisselle et les machines à laver 

 

 

 

Intensité nominale 15A 
 

 

 

 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Taille de fil minimale 0,5mm² 

Taille de fil maximale 1mm² 

Taille de languette 6,35 x 0,8 mm 
Taille de fil minimum (AWG) 16AWG 
Taille de fil maximale (AWG) 14 AWG 
Epaisseur de languette 0,8mm 
Largeur de languette 6,35mm 
Longueur totale 20mm 

  

 

 

Conformité/certifications EN61340                
       

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 
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