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Filtre de panneau plissé de 

RS PRO, support PET, 
classe G4, 592 x 592 x 45 
mm, surface de support 

0,73 m2                                                                                 
RS code commande : 84-0685              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Surface du support 
de 0,73 m2 
 

• Classe de filtre G4 
 

• Coins à onglet 
 

• Bord de sécurité 
laminé 
 

• Débit d'air maximum 
de 3400 m3/h 
 

• Chute de pression 
initiale de 65 Pa 
 

• Chute de pression 
finale de 250 Pa 
 

• Boîtier en acier 
galvanisé 
 

• Fabriqué en PET à 
100 % 
 

• Dimensions réelles : 
592 mm (l) x 45 mm 
(P) x 592 mm (H) 
 

• Dimensions 
nominales de 24 
pouces (l) x 2 
pouces (P) x 24 
pouces (H)  
 

• Non tissé 
thermocollé 
 

• Résistant à 
l'humidité 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Utilisez ce filtre plissé RS PRO dans vos systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ou 
comme préfiltre dans les applications de haute qualité. En retirant les particules indésirables de l'air, 
telles que les gaz, les odeurs ou les débris plus grands, il améliore la qualité de l'air. 
 
Il existe un cadre en acier galvanisé laminé de haute qualité pour résister à l'humidité et à la corrosion. 
Ce filtre à air CVC blanc est recouvert d'un filtre en fibre de téréphtalate de polyéthylène (PET), ce qui 
le rend conforme aux normes de test européennes les plus strictes en matière de prévention des 
incendies et de la toxicité. Le cadre est fourni avec des bords de sécurité laminés pour une installation 
et un entretien sûrs.       

 

 

 

Type de filtre  Panneau plissé 
Débit d'air maximum 3400m³/h 
Zone de support 0,73m² 
Classe de filtre G4  
Matériau du boîtier Acier galvanisé 
Matériau du support Polyéthylène 
Couleur  Blanc 

Applications   Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation 
(CVC) ou préfiltre dans les applications de haute qualité   

    

  

 

Dimensions nominales 24 pouces x 24 pouces x 2 pouces 
Hauteur nominale 24in 
Largeur nominale 24in 
Profondeur nominale 2in 
Chute de pression initiale 65Pa   
Chute de pression finale 250Pa        

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 
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Dimensions réelles  
Dimensions 592 x 592 x 45 mm 
Hauteur réelle 592mm 
Largeur réelle 592mm 
Profondeur réelle 45mm 

 

 

 

Normes Met   Conforme à la directive RoHS    
        

Homologations 
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	Filtre de panneau plissé de RS PRO, support PET, classe G4, 592 x 592 x 45 mm, surface de support 0,73 m2

