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RS Pro 4204 热线 20m 10m/s 最大

空气流速空气流速 风速计 
RS 号： 327-0640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 细长型探头、特别适

用于格栅和扩散器 

 

• 向上滑动传感器盖、

以增加保护 

 

• 大负荷 abs 紧凑型箱 

 

• 数据保持功能 

 

• 自动关闭 

特点 
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由深受 RS Pro 品牌提供的热线风速计、设计用于测量空气流速和空气温度。手持式数字仪表可提供快

速、准确的读数、而不会影响质量或性能。RS AM4024 Pro 风速计采用轻型坚固的 abs 外壳、特别适

用于维修技术人员、 hvac 安装人员、建筑顾问和工程师。 
 
 

 

 

 

型号 AM-4204 
测量参数 空气流速 
探头类型 hotwire 
显示类型 LCD 
通信接口 RS pc 串行接口 
自动关闭电源 是的  
数据保持 是的 
数据存储 否 
配件 说明手册、望远镜探头、硬质携带箱 

应用 环境测试、空气输送机、洁净室、空气平衡、风扇 / 电
动机 / 鼓风机、炉速、喷漆室、 hvac 系统性能 

 

 

参数 范围 分辨率 精确度 

空气流速（ m/s ） 0.2 – 20.00 0.1  

空气流速（ km/h ） 0.7 – 72.0 0.1 
读数 +/- （ 5% + 1D ） 

或 +- （ 1% + 1D ）满刻度 
* 取决于较大的 

空气流速（英里 / 小时） 0.5 – 44.7 0.1 
读数 +/- （ 5% + 1D ） 

或 +- （ 1% + 1D ）满刻度 
* 取决于较大的 

空气流速（节） 0.4 – 38.8 0.1 
读数 +/- （ 5% + 1D ） 

或 +- （ 1% + 1D ）满刻度 
* 取决于较大的 

空气流速（ fpm ）  40 – 3490 1 
读数 +/- （ 5% + 1D ） 

或 +- （ 1% + 1D ）满刻度 
* 取决于较大的 

商品描述属性 1 

测量 

一般规格 
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工作电源电压 电池 
随附电池 常开 
电池类型 aaa x 6. 

 

 

 

尺寸 180mm x 72mm x 32mm 

宽度 72mm 

长度 180mm 

高度 32mm 

重量 355g 
 

 

 

相对湿度 低于 80% 相对湿度 
最低工作温度 0°c 
最高工作温度 50°c 

 

 

 

机械规格 

电气规格 

操作环境规格 
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