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Humidimètre

Fiche Technique

Numéro de Stock: 204-8307



1. Fonction
Il est utilisé pour mesurer le niveau d'humidité dans le bois scié (également le carton, le 
papier) et les matériaux durcis (plâtre, béton et mortier) .. en plus, il mesure la température 
et l'humidité ambiantes. La valeur affichée est l'humidité du matériau en % par rapport à 
la masse sèche. Exemple: 100% d'humidité du matériau pour 1 kg de bois humide = 500 g 
d'eau.

2. données techniques
Principe de mesure Résistance électrique
Longueur d'électrode 8 mm
Électrodes Intégré, remplaçable
Gamme: Bois: 1-75 %
Matériau de construction 0.1-2.4 %
Température ambiante -40 à 70°C(-40 à 158°F)
Humidité relative ambiante 0 à 100%
Précision: Bois: 0…30%/±1 %
 30…60%/±2%
 60…75%/±4%
Autres matériaux /±0.5%
Température ambiante -40°C~ -10°C et +40°C~ +70°C/±2°C
 -10°C~ +40°C/±1°C
Humidité relative ambiante 0~20% et 80°C~ 100%/±5.0% 20~80%/±3.5%
Arrêt automatique Après environ 15 minutes
Rétroéclairage LCD
désactivation automatique Après environ 10 secondes
Batterie 3 × Cr 2032, remplaçable
Matériau du boîtier Boîtier en plastique résistant aux chocs
Température ambiante 0 - 40°C
Humidité relative ambiante 0-85 %RH
Dimensions 139×47×25 mm
Poids environ 100g
Garantie 1 année


