Accessoires pour connecteur Sub-D.

CARACTERISTIQU
ES

Le matériau est en
acier inoxydable

Type de connecteur
Micro D.

La taille du filetage
est UNC 2-56

Connecteur de verrouillage a
vis jack de RS Pro

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Accessoires pour connecteur Sub-D. ‘E]

Description du produit

Vis de calage RS Pro en acier inoxydable et bornes pour le verrouillage des connecteurs couplés,

2-56 UNC. Les vis de calage sont utilisées pour monter des connecteurs Sub-D sur des piéces plus
grandes De I'équipement

453-959 - Bornes jack pour connecteur de verrouillage
453-943 - Vis de calage pour connecteur de verrouillage, téte a vis fendue

Caractéristiques générales

Type d'accessoire Vis de serrage

Pour une utilisation avec Connecteur de verrouillage
Matériau Acier inoxydable

Taille du filetage UNC 2-56

Généralement utilisés dans les situations qui ont
besoin d'un verrouillage efficace et serré, de surfaces
a revétement souple et de trous fendus, empéchant la
Application contrainte mécanique, fournissent un blindage
IEM/RFI et une protection contre les éléments, les
applications et les environnements industriels,
commerciaux et domestiques

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
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Accessoires pour connecteur Sub-D.
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Accessoires pour connecteur Sub-D.

B Max. (Plug) E F Max,

Min. (Socket)  +.010" (284)
No. £010" (.254) 18 (45T)  ROOS'(121) 010" (254)
of Contacts  In mm I mm i mm n mm I mm n mm
9 Plug T8 1976 2018 741 398 1001 565 1435 208 528 473 430
9 Socket T8 1076 2020 742 308 1001 565 1435 208 528 A7 4%
15 Plug 928 2857 4418 12 58 1302 M5 1816 208 528 173 439
15 Socket 98 85 M2 123 M8 3% M5 1816 208 528 A3 4%
21 Piwg 1078 2138 5018 1500 608 1773 865 2107 208 528 AT 4
21 Socket 1078 2138 5922 1504 698 1773 865 297 208 528 M 439
25 Plug 1178 2002 6018 1757 78 2021 965 245 208 528 A7 4%
25 Socket 1178 2092 692 1758 798 2027 965 2451 208 528 A7 43
31 Pug 1326 3073 818 2138 48 2408 1115 283 208 528 A1 4%
31 Socket 1328 3073 B2 2130 M8 2408 1115 2832 208 528 AT 4%
37 Plug 1478 3154 0018 2519 1008 2789 1266 3213 28 528 M 4%
37 Socket 1478 3754 0022 2520 1098 2760 1265 3213 208 528 473 4%
51 Plug 1428 3621 9418 2392 1048 2662 1215 3086 20 63 20 55
51 Socket 1428 3621 22 2000 1048 2662 1215 3086 250 635 220 55
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