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Dados técnicos em detalhe
Caracteristicas

Itens fornecidos

Emissor compativel

Area de aplicacao
Resolucao

Altura do campo de protecao
Alcance

Tempo de resposta

Auséncia de zonas mortas

Sincronizacao

Caracteristicas de seguranca

Tipo

Nivel de integridade de seguranca

Categoria

Performance Level

PFHp (probabilidade média de uma avaria

perigosa por hora)
Twm (duracao de uso)

Estado seguro em caso de erro
Funcoes

Modo de protecao

Informacoes do pedido

C4C-EA03010A10000 1211463

Outras versoes do aparelho e acessorios

Receptor

Bastao de teste com o didmetro de acordo com a resolucao da cortina de luz
Indicagao de seguranca

Instrugées de montagem

Manual de instrugées para download

<a href="https://www.sick.com/1211450" target="_blank">1211450</a>
Ambiente industrial padrao

14 mm

300 mm

10 m

11 ms

Sim

Sincronizagao 6ptica

Tipo 4 (IEC 61496-1)

SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)

Categoria 4 (ISO 13849-1)
PL e (ISO 13849-1)

3,7x10°

20 anos (ISO 13849-1)

Pelo menos um OSSD encontra-se no estado LOW.
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Calibracao automatica da largura do campo v

de protecao

Interfaces
Tipo de conexao
Elementos de sinalizacao

Barramento de campo, rede industrial

Conector macho M12, 5 pinos

LEDs

Integragao através do controlador de seguranga caNopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET )

Flexi Soft

1)

Dados elétricos
Classe de protecao
Tensao de alimentacao Uy
Ondulacao residual

Saidas de comutacao (0SSDs)

Tipo de saida
Status Ligado, tensao de comutagao HIGH

Status Desligado, tensao de comutagao LOW

Capacidade de corrente por OSSD

b Aplica-se a tensdes na faixa entre -30 Ve +30 V.

Dados mecéanicos
Dimensoes

Material da carcaca

Dados ambientais

Grau de protecao

Temperatura ambiente de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Umidade do ar

Resisténcia a vibracoes

Resisténcia a choques

Classificacoes
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
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QOutras informacoes sobre Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.

Il (IEC 61140)
24V DC (19,2V ...28,8V)

<10%

2 semicondutores PNP, a prova de curto-circuito, com monitoramento de circuitos cruzados &)

24V CC (Uy - 2,25V CC ... Uy)
<2VDC
< 300 mA

Ver desenho dimensional

Perfil de extrusdo de aluminio

IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)

-30°C..+55 °C

-30°C..+70 °C

15 % ... 95 %, Nao condensante
5g,10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
EC002549
EC002549
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UNSPSC 16.0901 46171620

Desenho dimensional (Dimensdes em mm)
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300 313
450 463
600 613
750 763
900 913
1.050 1.063
1.200 1.213
1.350 1.362
1.500 1.512
1.650 1.662
1.800 1.812
2.100 2.112
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Exemplo de circuito

Cortina de luz de seguranca deTec4 Core no relé de seguranca UE48-20S
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Ligacao de uma cortina de luz de seguranca deTec4 Core a um UE48-20S.

Modo operacional: com bloqueio contra rearme e controle dos contatores.

Modo de acao

Quando o trajeto da luz esta livre, as saidas OSSD1 e OSSD2 encontram-se energizadas. Em caso de posicao de repouso sem er-
ros de K1 e K2, o sistema esta pronto a ser ligado e aguarda por um sinal de entrada/sinal de ligacao. Pressionando e soltando
novamente a tecla S1, o UE48-20S é ligado. As saidas (contatos 13-14 e 23-24) ativam os contatores K1 e K2. Em caso de inter-
rupcao de um ou mais feixes de luz, as saidas OSSD1 e OSSD2 desativam a UE48-20S. Os contatores K1 e K2 sao desligados.
Analise de erro

Circuitos cruzados ou curto-circuito dos OSSDs sao detectados e ocasionam o estado de bloqueio (Lock-Out). O comportamento
de erro de um dos contatores K1 ou K2 é detectado. A fungao de desativagao &€ mantida. Em caso de manipulagao (por exemplo,
prender) do botao S1, o UE48-20S nao libera os circuitos de saida.

Observacgoes

1 Circuitos de saida: estes contatos devem ser integrados no comando de modo que, estando o circuito de saida aberto, a situa-
¢ao de risco seja anulada. Nas categorias 4 e 3, essa integracao deve ser feita por dois canais (caminhos x e y). A introdu¢ao no
comando por um canal Gnico (caminho z) s6 € possivel com comando de canal Unico e tomando em consideracao a analise de ris-
Ccos.
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Acessorio recomendado

Outras versdes do aparelho e acessérios

Descricao resumida

Adaptadores e distribuidores

Distribuidor T para conexao simultanea ao emissor e receptor, divide o cabo do arma-
rio de distribuicao entre emissor e receptor

Conectores encaixaveis e cabos

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 2 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 10 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 20 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, nao blindado, 30 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 2 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, nao blindado, 10 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, ndo blindado, 10 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabecote B: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado A
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, nao blindado, 15 m

Ferramentas de verificacao e monitoramento

N

Diametro de 14 mm

Tipo

DSC-1205T000025KMO

YF2A15-020UBS5XLEAX

YF2A15-050UB5XLEAX

YF2A15-100UBSXLEAX

YF2A15-200UBSXLEAX

YF2A15-300UBSXLEAX

YG2A15-020UBSXLEAX

YG2A15-050UB5XLEAX

YG2A15-100UB5XLEAX

YF2A15-050UB5M2A15

YF2A15-100UB5M2A15

YF2A15-150UB5M2A15

Bastéo de teste 14 mm
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



