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Connettore RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.

(http://phoenixcontact.it/download)

ECPH(ENIX

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA,
collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore:
grigio traffico A RAL 7042

| vantaggi

™ confezione che non richiede utensili speciali

o UL

@ GL

I Tipi di conduttore: rigidi e flessibili (a 1 e a 7 fili)

Ethernet Ethernet

Dati commerciali

Pezzi/conf. 1PZ
LT A
47046356"030045
GTIN 4046356030045
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,500 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine Svizzera
Sales Key ABNAAA
Dati tecnici
Dati meccanici
N. poli 8
Piano d'inserimento RJ45

Tipo di bloccaggio

Gancio di sbloccaggio

Schermato

si

Cicli di manovra

> 1000

Collegamento

Connessione rapida IDC

Sezione di collegamento

0,13 mm?2 ... 0,25 mm?2 (rigido)

0,14 mm?2 ... 0,25 mm? (flessibile)
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Dati tecnici

Dati meccanici

Sezione di collegamento AWG

26 ... 23 (rigido)

26 ... 23 (flessibile)

Diametro cavo max.

4.5mm...8 mm

Diametro esterno conduttore

4.5mm...8 mm

Uscita cavo diritto
Colore grigio traffico A RAL 7042
Diametro cavo isolamento compreso 1,6 mm
Grado di protezione IP20

Tipo RJ45, 1P20
Numero uscite cavi 1
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) -20°C..70°C
Dati materiale

Classe di combustibilita a norma UL 94 VO
Materiale custodia PA
Materiale inserto portacontatti PC
Materiale contatto Cu/Sn
Materiale superficie contatti Au/Ni
Materiale Plastica
Materiale viti PA

Altezza 14,6 mm
Dati elettrici

N. poli 8
Tensione nominale Uy 48 V
Corrente nominale Iy 1,75 A
Velocita di trasmissione 1 GBit/s

Caratteristiche di trasmissione (categoria)

CATS5 (IEC 11801:2002)

Caratteristiche di trasmissione GRP

CATS5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)

Velocita di trasmissione

1 Gbit/s

Frequenza

fino a 100 MHz

Corrente di dimensionamento

1,75 A

Categoria di sovratensione

Grado d'inquinamento

1

Resistenza di passaggio

0,001 Q (Cavo - IDC)

0,005 Q (Filo - IDC)

Tensione di dimensionamento (111/3) 72V (DC)
Normative e prescrizioni
Classe di combustibilita a norma UL 94 VO
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Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440101
eCl@ss 8.0 27440101
eCl@ss 9.0 27440101
ETIM

ETIM 2.0 EC000764
ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC001121
ETIM 5.0 EC002636
ETIM 6.0 EC002636
ETIM 7.0 EC002636
UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211824
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 39121409
Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione
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Omologazioni

DNV GL @ https://approvalfinder.dnvgl.com/ TAEO00020F

UL Listed @ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 335024
LISTED

cUL Listed c@ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 335024

LISTED

EAC [H[ B.01742

cULus Listed c@us

LISTED

Accessori

Accessori
Cavi dati al metro

Cavo di rete - VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, schermata, estremita conduttore libera,
su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: 100 m

Cavo di rete - VS-OE-OE-93B/... - 1417362

Cavo di rete, PROFINET CATS5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, schermata, estremita conduttore libera,
su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)
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Accessori

Cavo di rete - VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, estremita
conduttore libera, su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: 100 m

Cavo di rete - VS-OE-OE-94B/... - 1417333

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, estremita
conduttore libera, su estremita conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)

Elemento di codifica

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-SET - 1656893

Set di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 80 anelli colorati, 10 nei
colori: bianco, blu, rosso, verde, giallo, viola, marrone, grigio

g

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-BU - 1658134

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: blu

gﬁﬁ
CeecE

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-BN - 1658147

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: marrone

Gﬁﬁ
Cecoe
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Accessori

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-YE - 1658150

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: giallo

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-GY - 1658163

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: grigio

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-GN - 1658176

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: verde

ﬁﬁn
CeeeS

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-RD - 1658189

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: rosso

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-VT - 1658192

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: viola
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Accessori

Anelli di codifica RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-BK - 1658202

Anelli di codifica, per la codifica a colori del connettore maschio QUICKON RJ45, costituito da 10 anelli colorati,
colore: nero

Inserto portacontatti femmina
Inserto portacontatti femmina RJ45 - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDCS8 - 1417274

Inserto portacontatti femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6,,
materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo:
diritto, Design senza adattatore

Inserto portacontatti femmina RJ45 - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDCS8 - 1418984

‘f*ﬁ} Inserto portacontatti femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6,,
;{"'._ B materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, Versione
. I/ ¥ Freenet per I'utilizzo con telai di montaggio IP67 e prese di corrente IP67

Giunto RJ45 - CUC-F-D1ZNI-S/R4GCS8 - 1419022

Giunto RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Pressofuso di zinco,
collegamento: Femmina

Inserto portacontatti femmina RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

‘H""ﬂ Inserto portacontatti femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6,,
| materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, Versione
A = Keystone per l'impiego con telaio di montaggio IP20 o per l'integrazione diretta nella parete della custodia
. 0%
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Accessori

Inserto portacontatti femmina RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

Inserto portacontatti femmina RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Pressofuso
di zinco, collegamento: 2x RJ45, Keystone

Patchpanel

Adattatore - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Adattatore, tipo: Presa base con schermatura, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF10, senza inserti
portamoduli

Adattatore - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

r Qn- Adattatore, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: PC-GF, collegamento:

Giunto, colore: grigio

: /]
!‘i { r_:h

Pinze spelafili - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

Stripping-Tool, per togliere piu volte le linee schermate
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