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terminal de anillo aislado RS 

Pro, tamaño de tornillo 
prisionero M6 (1/4), tamaño de 

cable de 4 mm² a 6 mm², 
amarillo 

Código RS 267-6441             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Material del cuerpo 
de cobre para alta 
conductividad y fácil 
crimpado 

 

•  Estañado para 
resistencia a la 
corrosión 

 

• Resistencia añadida 
y excelente 
conductividad 

 

•  Aislamiento de 
vinilo para 
aislamiento eléctrico 
y protección de 
terminal 

 

•  Aislamiento con 
código de colores 
para facilitar la 
identificación del 
tamaño del terminal 

 

•  Entrada de 
aislamiento 
ampliada para 
facilitar la inserción 
del cable 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta un terminal redondo de crimpado aislado de alta calidad, también conocido como 
conector de anillo o lengüeta de cable. Los terminales de crimpado redondos se utilizan para 
conectar un cable eléctrico o cable a un tornillo prisionero o un poste en un componente eléctrico, 
como un terminal de batería. Este terminal de anillo está fabricado de cobre altamente conductivo y 
tiene un diseño de crimpado doble con una funda de cobre interna. Esta funda de cobre interna 
refuerza el cilindro, proporciona un crimpado robusto y seguro y protege el cable contra tensión y 
alta vibración. El terminal redondo está estañado para lograr la máxima conductividad eléctrica y 
resistencia a la corrosión.  

 

 

 

Aislamiento Aislada 

Material aislante Nylon 

Cerrado Cerrado/descubierto 

Color Amarilla 

Material de contacto Cobre 

Tamaño de vástago M6 (1/4) 

Aplicación 

Amplia gama de sectores para conectar cables a 
componentes eléctricos. Las aplicaciones incluyen 
cableado en sistemas de control industrial y máquinas 
industriales, aplicaciones de automoción, equipos de 
comunicación, fuentes de alimentación y 
electrodomésticos. 

 

   

 

 

Potencia eléctrica máxima 105⁰C 600V máx. 

Corriente eléctrica máxima 12 AWG: 35A, 10 AWG: 105A 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Grosor 0.8mm 

Longitud total 29.5mm 

Diámetro del anillo interior 6.4mm 

Diámetro del anillo exterior 12mm 

Tamaño máximo de cable  6mm^2 

Tamaño mínimo de cable  4mm^2 

Tamaño máximo del cable (AWG) 10AWG 

Tamaño de cable mínimo (AWG) 12AWG 

  

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

150 °C. 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones UL             

       

 

 

 

  

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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