
 Tischnetzteile 

Seite 1Von 5 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

   
 

       

Programmierbares lineares 
Tischnetzteil von RS PRO, 220 W, 3 

Ausgänge, 0 → 32 V 3,2 A 

RS Best.-Nr. 123-6467             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Hochauflösendes 
LED-Display 

 

• Programmgenauigke
it - V: ± 0,5 % des 
Messwerts + 2 
Stellen) 

 

• USB-Schnittstelle 

 

•  Intelligenter Lüfter 
zur 
Temperaturregelung
, der effektiv 
reduziert  Rauschen 

 

 

 

 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen programmierbaren linearen 
Tischnetzteilen mit LED-Anzeigebildschirmen. Diese funktionsreichen Tischnetzteile werden nach 
Industriestandard hergestellt und sind eine unverzichtbare Lösung für alle, die eine Vielzahl von 
Elektronik- oder anderen betriebenen Projekten auf Ihrer Werkbank durchführen und eine 
zuverlässige Stromquelle mit verschiedenen Spannungen benötigen. 
 
Diese DC-Netzteile verfügen über drei unabhängige Ausgänge (zwei Sätze einstellbarer Spannung 
und einen festen Satz wählbarer Spannungen) sowie drei verfügbare Betriebsarten - unabhängig, 
seriell, parallel. Reihen- und Parallelfunktionen ermöglichen die einfache Kombination von zwei 
Kanälen in einem Ausgang mit ability für mehr Ausgangsleistung, wodurch die gelieferte Spannung 
oder der Strom verdoppelt wird. Jeder der 3 Kanalausgänge kann unabhängig ein-/ausgeschaltet 
werden oder alle 3 gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden. 

 

 

 

Typ Programmierbares lineares Netzteil 

Modus Serie, parallel, unabhängig 

Anzahl der Anzeigen 2 

Eingangssteckverbinder IEC 320 

Ausgangssteckverbinder Terminal für Bindero 

Anzahl der Ausgänge 3 

Erholungs- oder Reaktionszeit 1:5 50 μs 50 % Laständerung bei minimaler Last 0,5A) 

Auflösung Spannung: 10 mV / Strom: 1 mA 

Anzahl der Kanäle 3 

Verriegelungsschlüssel Ja 

Speichern/Abrufen von Speicher 5 Sätze 

Isolierung 
Gehäuse an Terminal: ≥20 MΩ (500 V dc) 
Gehäuse auf AC-Leitung: ≥30 MΩ (500 V dc) 

Schnittstelle USB-Gerät 

Anwendung 
Debugging in F&E, Produktion/Automatischer Test, 
Qualitätskontrolle und Prüfung, Lehre/Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Nennversorgungsspannung 230VAC 

Ausgangsspannung 0 V bis 32 V 

Ausgangsstrom 3,2A 

Nennleistung 220W 

Lastregelung 
Konstantspannungsmodus:-Spannung: ≤0,01 % +3 mv     
Konstantstrommodus:- Strom: ≤0,2 % +3 mA 
 

Linienregelung 
Konstantspannungsmodus Spannung: ≤0,01 % +3 mv 
Konstantstrommodus Strom: ≤0,2 % +3 mA 

Restwelligkeit (20 Hz - 20 M) 
Konstantspannungsmodus Spannung:≤1 mVrms          
Konstantstrommodusstrom: ≤3 mA eff 

Reihenregelung 
Line:≤0.01%+5mV 
Last:≤300 mV 

Parallele Regelung 
Leitung: 0,01 % +3 mV 
Last: 0,01 % +3 mV 

 

 

 

Abmessungen 275mm x235mm x126mm 

Länge 126mm 

Breite 275mm 

Höhe 235mm 

Gewicht 7,5 kg   

  

 

 

Höhe ≤ 2000 m 

Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% 

Mindesttemperatur 0 °C 

Maximale Temperatur 40 °C. 

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C. 

Lagertemperatur -10 °C bis 70 °C. 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Ausgangsspannung (2.5/3.3/5V) ±8% 

Linienregelung ≤0.01%+3mV 

Lastregelung ≤0.01%+3mV 

 

 

 

Typ 32 V Vollausschlag, 4 Stellen  
3,2 A Vollausschlag, 3 Stellen  
LED-Anzeige 

Spannungsauflösung 10mV  

Stromauflösung 10mA  

Einstellgenauigkeit Spannung ±(0,5 % des Messwerts +2 Stellen); Strom 
±(0,5 % des Messwerts +2 Stellen) 

Lesegenauigkeit Spannung ±(0,5 % des Messwerts +2 Stellen); Strom 
±(0,5 % des Messwerts +2 Stellen) 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat 

 

 

      

 

Zulassungen 

Technische Daten Kanal 3 

Technische Daten des Messgeräts 
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