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Linterna de LED RS Pro: 
Recargable, 300 lm 

Código RS: 176-6035             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Diseñado con un 
cuerpo de rodillo de 
posición 

 

• Pinza de bolsillo 
extraíble 

 

• Una muñequera que 
garantiza que la 
linterna permanezca 
asegurada a su 
mano 

 

• Una base magnética 
que carga la linterna 

 

• Un fácil para pulsar 
el interruptor 
circular 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una linterna recargable de 300 lúmenes de alta calidad y excelente relación 
calidad-precio. Fabricada en aluminio negro de alta calidad y equipada con un LED cree XP-G2 de 
300 lúmenes, esta linterna LED pequeña y compacta es una solución excelente para sus 
necesidades diarias. 

 

 

 

Estilo de linterna  Bolsillo 

Tipo de lámpara LED  

Luminosidad 300lm   

Calibre 100m   

Tipo de haz Punto a inundación     

Modos de conmutación 
Alto, bajo, Medio, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del 
flash 

Color de la luz  Blanco 

Color Negro 

Material de la caja Aluminio 

Anticorrosivo   No  

Zona peligrosa   No 

Aplicaciones 
Mantenimiento de automoción, atención sanitaria, 
bricolaje y acampada 

 

 

  

Parámetros Modo alto 
Modo medio Modo bajo / 

Luz 
estroboscópica 

ENCENDIDO/APAGADO 
DEL FLASH/SOS 

Salida de luz 300lm 125lm 35lm 

Tiempo de ejecución 1 hora 2 horas 9 horas 2 horas 

Distancia del haz        100m 60m     30m 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Modos Especificaciones 
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Recargables Sí   

Baterías   Batería recargable de ión litio de 3,7 V 600mAh 

Indicador de batería  No  

Tipo de interruptor   Interruptor circular de presión sencilla 

 

     

 

Longitud 93mm 

Anchura  30mm 

Profundidad 30mm 

Peso (con baterías)    94g   

       

 

 

Índice de protección IP  IP44 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                       

Se cumplen los estándares   Estándar ANSI FL1   

       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

eléctricas 

Categoría de protección 
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