
   
 

产品详细信息 

RS PRO噪 音 剂 量 计 
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特点和优势 
本噪音剂量计同时测量频率加权下之噪音曝露量及峯值音量 

� 三个测量计同时进行测量(称之为D1、D2及D3) 

� 操作简单，包含直接读出测量结果 

� 10个内建设定剂量测量标准：OSHA80、OSHA90、
MSHA-80、MSHA-90、DOD、 ACGIH、ISO85、
ISO90、NR-15及NHO-01 

� 3个剂量计同时进行测量(称之为D1、D2及D3) 
� 暂停功能 

� 9个使用者定义测量设定 

� 30组剂量(DATA)结果储存 

� 可由PC设定下载至本表 

� 按键锁住功能避免意外操作 

� 定时器支持预选的测量时间及期间 

� USB PC界面经由充电座取出 
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规格 

适用标准 IEC61252、ANSI S1.25 – 1992剂量计及声音曝露计 

麦克风 1/2英吋全向性预极化电容麦克风 

显示器 128x64图形显示 

测量范围 
音量范围：70 – 140 dB (A、C) 

90 – 140 dB ( Z ) 
峰值范围：103 – 143 dB 

频率加权 
RMS指示器：A、C及Z 

Peak指示器：A、C及Z 

频率范围 31.5 Hz – 8 kHz 

时间加权 快速、慢速及脉冲(RMS指示器) 

交换率 3、4、5或6 dB 

门坎及临界音量 
门坎音量：70 – 90 dB 每1 dB间隔 

临界音量：70 – 90 dB 每1 dB间隔 

高音量指示 115 dB 

时钟 现在时间及日期 

记忆器 30组测量结果及6101组数据可储存供查阅及下载 

测量控制 测量期间可设定至10至55分钟每5分钟间隔或1至24小时每1小时间隔 

时间 
99组定时器(自动开始及停止)可被设定(最大可至测量时间之前一个月)。

开始、结束定时器控制：16组设定来自PC软件 

输出 USB接口于充电座上 (充电座必须插电) 

电池 3.7V 470mAH 锂离子电池 (平面电池) 

电池工作时间 约大于15小时在室温下 

操作温度及相对湿度 0至50ºC (32至122ºF)，10至90%RH 

储存温度及相对湿度 -10至60ºC (14至140ºF)，10至75%RH 

尺寸/重量 84(长)×49(宽)×55(厚) mm (含防风罩)/约77 公克(不含固定夹) 

附件 说明书、充电座、交流转换器、携带盒、安装夹、CD软件及USB缆线 

 
 


