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Optimale prestaties in veeleisende 
omstandigheden
BMP41 Labelprinter

Wilt u extra duurzaamheid in een industrieel ontwerp? Koop de BMP41 Labelprinter. Betrouwbaar voor het 
meest gedetailleerde werk en robuust genoeg voor dagelijks gebruik. Een must-have voor elektrische en 
datacomprofessionals.
Maak en print labels ter plaatse met het QWERTY-toetsenbord, of in batches op kantoor met de Brady 
Workstation-software. Met deze printer kunt u sneller doorwerken dankzij de voorgeprogrammeerde 
labelopties voor draadmarkering, vlaglabels en identificatie van patchpanelen. De BMP41 staat voor u klaar, 
elke dag opnieuw. Zo betrouwbaar is hij.

Snelheid – Print 33 mm per seconde bij 300 dpi
Duurzaamheid – Uitgerust met rubberen handgrepen, een oplaadbare NiMH-batterij met lange levensduur 
en bestand tegen een val van 1,2 m
Flexibiliteit – Print labels tot 25 mm breed (continu en voorgesneden) met een cartridge
Gebruiksgemak – In het venster op de printer kunt u meer dan 100 verschillende geïnstalleerde cartridges 
bekijken
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Printer artikelnummers
Artikel-
nummer

Bestelreferentie Omschrijving

133254 BMP41-KIT-EU BMP41 EU labelprinter
198648 BMP41-EU-PWID BMP41 Labelprinter EU met Brady Workstation PWID-suite
198629 BMP41-UK-PWID BMP41 Labelprinter – UK met Brady Workstation PWID-suite
711213 BMP41-KIT-UK BMP41-labelprinter voor de UK

Eigenschappen

Printtechnologie Thermische Transfert
Printresolutie (dpi) 300
Printsnelheid (mm/sec) 33,00 mm/s
Kleurencapaciteit Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels Continue & gestanste
Max. Labelbreedte (mm) 25,40 mm
Max. printlengte (mm) 7620,00 mm
Aanbevolen gebruik/labels per dag 250
Zelfstandig Printen Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden USB
Extern Printen (aangesloten op 
een PC)

Ja

Barcodes Code 39 en 128, andere via software
Ingebouwde symbolen 480

Softwarecompatibiliteit 
Brady Workstation
CodeSoft

Fysieke eigenschappen

Afmetingen - B x H X D (mm) 152,40 x 292,00 x 89,00
Gewicht (kg) 1,29 kg
Toetsenbord QWERTY
Scherm LCD

Snijmes
Handmatige aandrijving met één hand
Rechte snede

Garantie 2 jaar

Technische printergegevens

2 JAAR
GARANTIE

Artikel-
nummer

Bestelreferentie Omschrijving

198650 BMP41-EU-ELEC BMP41 Labelprinter – elektrische kit – EU
198652 BMP41-UK-ELEC BMP41 Labelprinter – elektrische kit – UK

Elektrische toepassingskit

Artikel-
nummer

Bestelreferentie Omschrijving

198649 BMP41-EU-DATA BMP41 Labelprinter – voice- en datacomkit – EU
198651 BMP41-UK-DATA BMP41 Labelprinter – voice- en datacomkit – UK

Voice/datacom toepassingskit

Elke kit omvat:

BMP41 EU labelprinter of BMP41-labelprinter voor de UK
BMP41-HC BMP41 verharde draagkoffer
BMP41-MAGNET BMP41 magneet
BWS PWID Suite Brady Workstation PWID Suite
M-91-427 Zwart op Wit/Transparant Zelflaminerend vinyl, 

25,40 mm x 38,10 mm, 180 Labels / Cartridge
MC1-1000-595-WT-BK Zwart op Wit Vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Cartridge
M-131-499 Zwart op Wit Nylonweefsel, 12,70 mm x 25,40 mm 

180 Labels / Cartridge

Elke kit omvat:

BMP41 EU labelprinter of BMP41-labelprinter voor de UK
BMP41-HC BMP41 verharde draagkoffer
BMP41-MAGNET BMP41 magneet
BWS PWID Suite Brady Workstation PWID Suite
M-48-427 Zwart op Wit/Transparant Zelflaminerend vinyl, 

25,40 mm x 19,05 mm, 200 Labels / Cartridge
MC1-1000-595-WT-BK Zwart op Wit Vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Cartridge
MC-375-422 Zwart op Wit Polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1 / Cartridge

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel 
te downloaden. Workstation.BradyID.com/Free

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst 
of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde 
gegevens. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

BMP41 accessoires

Berg uw draagbare printer, een aantal 
materialen en accessoires op in een 
lichte opbergtas met beschermende 
binnenvoering die uw identificatietools 
netjes samenhoudt.

Artikel-
nummer

Bestelreferentie Omschrijving

133257 BMP41-HC BMP41 verharde draagkoffer
150618 BMP-SC-2 Beschermtas voor draagbare printers - 

BMP41/BMP61
134176 BMP41-MAGNET BMP41 magneet
710612 M41/50/61/71/611-

AC-BC-EU
AC-adapter - EU - 220V 

710613 M41/50/61/71/611-
AC-BC-UK

AC-adapter - UK - 240V 

114883 M41/50/61/71/611-
AC-BC-NA

AC-adapter - USA 120V 

711222 BMP41-QC-EU EU snellader voor externe batterij voor BMP41 
en BMP61

711223 BMP41-QC-UK UK snellader voor externe batterij voor BMP41 
en BMP61

133255 BMP41-BATT Herlaadbare NiMH-batterij - BMP41 & BMP61
143114 BMP41-BMP50-USB BMP41/BMP50 USB Kabel


