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Fiche produit
Caractéristiques

ALB44570
Altira - obturateur large - blanc polaire

Principale
Statut commercial Commercialisé
Gamme de produits Altira
Type de produit ou de
composant

Obturateur

Présentation du produit Mécanisme
Teinte de couleur de la
plaque

Polar white (RAL 9003)

Complémentaires
Destination du produit Système d'installation OptiLine 45
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Matière ABS + PC
Traitement de surface Non traité
Finition de la surface Satin
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 10.5 mm
Masse du produit 0.009 kg

Environnement
Température de fonctionnement -5...50 °C
Température ambiante pour stockage -15...60 °C
Caractéristique environnementale Acétone

Alcool
Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Hydrogen peroxide (H2O2)

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Garantie contractuelle
Période 18 mois


