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RS Pro 压接工具、用于接头 
RS 号： 238-9434             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 钳子压接工具，带 
PVC 把手手柄，可实

现高效的作业和弹簧

复位 
 

• 钳口由 EN9 硬化钢制

成 - 闭合时间隙为 5.0 
- 5.5 mm 
 

• 特别适用于

“ cotchlok ”连接器 
 

• 长度： 150mm 
 

• 宽度： 10mm 
 

• 钳口开度： 27mm 

特点 
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RS PRO 压接钳手动工具由优质材料制成，适用于凝胶填充接片。此工具使用简单，并提供均匀的压

力，可获得高质量表面抛光。钳口由硬化钢制成，可确保良好的耐用性和较长的使用寿命。  

 

 

 

压接工具类型 钳子 
压接连接器类型 拼接 
压接型 非绝缘 
适合与一起使用 凝胶填充接头 
可调棘齿 是的 
应用 维护和维修、电气安装、电缆组件、电信行业 

 

 

 

尺寸 150mm x 10mm x 27mm 

总长度 150mm 

宽度 10mm 

高度 27mm 

电线尺寸 (AWG) 26awg 至 19AWG 
  

 

 

合规性 / 认证 EN9 
 

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 
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