
 

 
 
 

230 Einbau-LED-Leuchte  
 
LED-Dauerleuchte mit M 20 Gewinde z.B. für Positionsschaltgeräte und 
Seilzughalter, bestechend hohe Leuchtstärke, moderne Chip-OnBoard 
Technik, ideal zum Einbau bei engen Platzverhältnissen durch kurzes 
Gewinde, hohe Schutzart IP 65 für den Einsatz im Innen- und 
Außenbereich.  

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

Maße  
(Durchmesser x Höhe):

28,7 mm x 38,5 mm (Durchmesser x Höhe)

Kalotte : PC, transparent
Befestigung : Einbaumontage für Ø 20,5 mm (M 20)
Gehäuse : PC/ABS-Blend, schwarz
Anschluss : 2 Litzen, ca. 115 mm lang
Stromaufnahme : 80 mA bei 12 V 

45 mA bei 24 V 
15 mA bei 115 V 
20 mA bei 230 V

Betriebsspannung : 24 V=, 115 V ~, 230 V ~
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Lebensdauer : bis zu 100.000 h
Sonstiges : Lieferumfang mit Dichtung
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MASSZEICHNUNGEN 

Einbauleuchte 
 

 
 




