Produktdatenblatt

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526105037 f\
ID 105031 Made in

Zolltarifnummer 83022000 Germany

Reifen:

¢ hochwertiger Vollgummi, Harte 80 Shore A

¢ sehr hoher Fahrkomfort

¢ sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf

o Farbe grau, spurlos, kontaktverfarbungsfrei (Variante elektrisch leitfahig "-EL"
Farbe schwarz, kreidend)

Felge:
¢ hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
 Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

¢ hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht
gegen Ole

« Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfahigkeit bei iber
+30 °C

Technische Daten:

Rad-0 (D) © 80 mm
Radbreite . 25mm
Tragfahigkeit bei 3 km/h A 80kg
Tragfahigkeit (statisch) B 200 kg
Lagerart ®© Gleitlager
Achsloch-0 (d) 12 mm
Nabenldnge (T1) 0« 35 mm
Temperaturbestandigkeit min -20°C
Temperaturbestandigkeit max 60 °C
Belagshérte 80 Shore A
Stiickgewicht 8 0,1kg
Spurlos

Kontaktverfarbungsfrei

Antistatisch o X

ESD X
Elektrisch ableitend ® X
Korrosionsbestéandig

Hitzebestandig E X
Autoklaventauglich X
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