Générateurs de fonctions et compteurs E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Waveforms-Sine, Générateur de fonctions RS

triangle, carré,

rampe, TTL, Et sortie PRO IFG8216A et compteur 3
MHz (onde sinusoidale)

Commande de
décalage c.c.
variable

Compteur a 6 digits
intégré avec
fonction INT/EXT
jusqu'a 150 MHz

0,3Hz ~3 MHz et 0,5
Hz ~ Plages de
fréquence de 5 MHz
disponibles dans
cette gamme de
générateurs de
fonction

Fonction de
fréquence externe
contrblée par la
tension (VCF)

Commande de cycle

de service avec

capacité d'inversion Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
de signal qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1De 6



Générateurs de fonctions et compteurs R

Description du produit

RS PRO propose une gamme de générateurs de fonctions de haute qualité et conviviaux.
Fabriqués conformément aux normes de l'industrie, ces générateurs de fonctions sont des
instruments stables a faible distorsion qui générent des signaux dans la plage de fréquence jusqu'a
3 MHz et le compteur peut étre commuté pour mesurer et afficher la fréquence d'un signal externe
jusqu'a 150 MHz

Caractéristiques

Série Série GFG-8200A.

Numéro de modele IFG8216A

Types de forme d'onde Sinus, triangle, carré, rampe, TTL, Et sortie CMOS
Type d'affichage Afficheur LED a 6 digits

Plage de fréquence (forme d'onde

carrée, d'impulsion et arbitraire) 0,3 Hz ~ 3 MHz (plage 7)

Précision de base de temps +10ppm
Impédance d'entrée 1 MQ (fréquencemeétre), 1 kQ (VCF)
Niveau de sortie TTL =23V-Pk

Niveau de sortie CMOS 4 — 14,5V Pk-Pk
Atténuation -20dB
Fréquence numérique Oui

Amplitude et décalage numériques Oui

Balayage linéaire et logarithmiques Oui

interne

Balayage variable Oui

Modulation d'amplitude interne et Oui

externe
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Générateurs de fonctions et compteurs E‘Elﬂg

Caractéristiques de
Type de signal Gamme
Sinus 0,3Hz - 3MHz
Carre. 0,3Hz - 3MHz
Rampe (triangulaire) 0,3Hz ~ 100kHz

Caractéristiques d'onde

Distorsion harmonique <=1%, 0,3Hz ~ 200kHz

Caractéristiques d'onde
Temps de montée/descente <100 ns a la sortie maximale (en charge de 50
Symétrie +2%, 0,3Hz ~ 100kHz
Caractéristiques de
Parametres Am FM

Fréquence de 400 Hz (INT), c.c. ~ 1 MHz EXT 400 Hz (INT), c.c. ~ 20 kHz (EXT)

modulation
Formes d'onde . Lo . L
Sinus, carré, triangle Sinus, carré, triangle

porteuses

Profondeur 04100 % -

Déviation - 0 - +/-5%
Caractéristiques de

Formes d'onde Sinus, carré, triangle

Type Linéaire ou logarithmique

Temps de balayage 0,5 s. ~ 30 s ajustable

Gamme 0,3 Hz ~ 3 MHz (5 Hz ~ 150 MHz EXT)

Précision Précision de base de temps +1 compte

Base de temps +20 ppm (23 +5) aprés 30 minutes de préchauffage

Résolution 100 nHz pour 1 Hz, 0,1 Hz pour 100 MHz

Impédance d'entrée 1 Mohm /150 pf
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Générateurs de fonctions et compteurs PRO)|

Sensibilité 35 mVrms a 30 Vms (5 Hz~150 MHz)

Spécifications

Tension d'entrée AC115V, 230V
Type de prise Royaume-Uni

Spécifications mécaniques

Dimensions 251mm x 291 mm x 251 mm
Largeur 291mm

Longueur 251mm

Hauteur 251mm

Poids 2,4kg

Spécifications de Il'environnement de

Plage de température de

. . 0a40 °C.
fonctionnement : -
Homologations
Conformité/certifications CE
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Générateurs de fonctions et compteurs E‘Elﬂg

Stock No.: Model:
123-3554 GFG-8216A (3MHz)

123-3555 GFG-8219A (3MHz) [ —
123-3556 GFG-8255A (5MHz) - al,

L LY S

e e o

GFG-8216A (3MHz)

GFG-82194 (3IMHz) GFG-8255A [5MHz)
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Générateurs de fonctions et compteurs

SELECTION GUIDE

MODEL GFG-8255A GFG-2219A GFG-3216A
DISPLAY 6 Digits LED Display

WAVEFORM Sing , Square , Triangle

FREQUENCY RANGE SMHz IMHz IMHz
LIN/LOG S\WEEP « ,.f

AM fFM MODULATION < <

FREQUENCY COUNTER o o«

VOLTAGE CONTROL FREQUENCY o o

GCY QUTPUT o o

TTL/CMOS OUTPUT ¥ ¥ ¥
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