
Fiche Technique

RS Pro

FRANÇAIS

RS Stock No : 1745937

Code douane : 8513100000  

RS Stock N°
Longueur 

(mm)
Largeur (mm) Epaisseur (mm) Poids (kg)

1745937 190 100 330 0,75

Fabriqué en lentille en PS et base en PP

Coloris : Jaune

Caractéristiques :

Panneau solaire 105 x 30 mm / 0,4W

Batterie  rechargeable Ni-MH 1.2v/1500 mAh 

Visibilité : ≥300m (dans l’obscurité)

Fonctionnement 120 h pour une charge complète

Fréquence du flash de 95 +/- 5 fois par minute

Utilisation optimale lorsqu’il fait sombre

Livré avec fixation et bride

Température d’utilisation : -40°C à +80°C 



Datasheet

RS Pro

ENGLISH

RS Stock No : 1745937 

Customs : 3926909790Customs : 8513100000  

RS Stock N° Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight (kg)

1745937 190 100 330 0,75

Made of PS Lens and PP Base

Colors : yellow

Specifications :

Solar panel 105 x 30mm / 0,4W

1.2v/1500MAH Ni-MH rechargeable Battery

Visibility: ≥300m（in dark environment）

120 h operation for a full charge

Flash frequency of 95±5times/minute

Optimal use when it is dark

Supplied with fixing and flange

Operating temperature : -40°C to +80°C



Ficha tecnica

RS Pro

ESPAÑOL

RS Stock No : 1745937 

Aduanas : 8513100000

RS Stock N°
Longitud

(mm)
Ancho (mm) Altura (mm) Peso (kg)

1745937 190 100 330 0,75

▪ Hecho en lente en PS y base en PP

▪ Colores : amarillo

Características :

▪ Panel solar 105 x 30 mm / 0,4W

▪ Batería de Ni-MH 1.2v/1500 mAh

▪ Visibilidad: : ≥300m (en la oscuridad)

▪ 120 h de funcionamiento a plena carga

▪ La frecuencia de los flashes es de 95±5 veces/minuto

▪ Uso óptimo cuando está oscuro

▪ Entregado con el montaje y la brida

▪ Temperatura de funcionamiento : -40°C a +80°C


