Serre-cables E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU A
ES 0 Serre-cable RS PRO en

nylon noir, 100 x 2,5 mm

Serre-cables sans
halogéne et a faible
émission de fumée

Excellente résistance
aux UV

Facile a fileter et a
installer

Idéal pour une
utilisation a l'extérieur

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Serre-cables Eﬂg

Description du produit

Ces serre-cables sont des attaches autobloquantes en une seule piéce, qui fonctionnent comme
des sangles pour organiser les cables. lls sont disponibles dans toute une gamme de tailles : La
conception d'un serre-cable inclut une téte qui fournit la fente par laquelle le ruban peut étre tiré pour
former une boucle. Le céble peut étre tiré a travers la fente jusqu'a ce que la boucle voulue soit
obtenue, puis le cable excédentaire peut étre coupé.

Caractéristiques

Type Non desserrable
Couleur Noir
Matériau Nylon 66
Gestion des cables
Application Maison/bricolage
Jardin
Résistant aux Résistance aux intempéries et aux ultraviolets
Résistant aux UV Oui
Comportement au feu Ignifuges
Quantité 100

Spécifications mécaniques

Longueur 100 mm
Largeur 2.5mm
Résistance ala traction 78,4N

Résistance maximale de I'ensemble 22mm
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Serre-cables Eﬂg

Homologations

Normes Met UL 94V-2

X

L
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Serre-cables

Unit : mm
Length Max. |Min Loop Tensile
ltem No. Width W | Bundle Strength packing
Dia.

mim inch Ibs kags
8111482 100 4" 25 22 18 8
8111486 142 5 12" 3.2 34 40 18
8111495 180 71/2" 4.8 49 50 22
8111498 203 g" 4.6 52 50 22
8111518 240 9 7" 76 61 120 55
8111505 300 11 7" 4.8 83 50 22
8111511 300 11 7" 7.6 80 120 55 100PC/BG
8111509 380 15" 76 105 120 55
8111492 385 15 ane” 4.8 110 50 22
8111502 450 TS 4.8 131 50 22
8111515 450 17 " 8 128 120 55
8111524 610 24" 9 177 175 80
8111527 750 29 12" 7.5 223 120 55

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/

Page 3 De 344



	Serre-câble RS PRO en nylon noir, 100 x 2,5 mm

