Cyanacrylat-Klebstoffe RO

MERKMALE

. Erkann RS Pro 50 g Superkleber

Temperaturen von
bis zu 80 °C
standhalten

Bestandig gegen die
meisten Ole und
Losungsmittel.

e Leicht anzuwenden

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Cyanacrylat-Klebstoffe RO

Produktbeschreibung

Der RS Pro 473-433 Ist eine 50-g-Flasche mit klarem Sekundenkleber. Der 473-433 ist fur eine
Vielzahl von Oberflachen geeignet und eignet sich ideal fur eine starke, klare Verbindung. Mit einer
niedrigen Viskositat von 20 CPs ist der Sekundenkleber 473-433 wirklich einfach auf die von Ihnen
gewahlte Oberflache aufzutragen. Einfach eine diinne Schicht auftragen und aushérten lassen. Die
Dauer der Aushartung hangt von der Oberflache ab, auf die Sie sie auftragen. Kautschuke harten
schnell in weniger als wenigen Sekunden aus. Metalle wie Stahl, die wenig Feuchtigkeit haben,
konnen jedoch bis zu 20 Sekunden zum Aushéarten bendtigen.

Allgemeine

Gehausegroile 50¢g
Produktform Flissig
Farbe Transparent
Gehausetyp Flasche
Basischemikalie Ethyl
Max. vollstandige Aushartezeit 24 Stunden
Leichter/kein Geruch Nein
Aushartezeit <5
Bond Holz, Kork, Leder, Pappe und ahnliche
Anwendungen ,
Oberflachen
Viskositat 17 CPs bis 24 CPs
Spezifisches Gewicht 1,06
Zugfestigkeit 20N/mm~2
Lagerfahigkeit bei 5 °C 12 Monate
Maximale Spaltfullung 0.1mm

Aushartungsgeschwindigkeit Stahl <20 Sekunden

(entfettet)
Aushértungsgeschwindigkeit ABS <10 Sekunden
Aushartungsgeschwindigkeit Gummi <5 Sekunden
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Cyanacrylat-Klebstoffe RO

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 80 °C.

Minimale Betriebstemperatur -50°C

Flammpunkt > 85 °C.
Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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