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FRANCAIS 

  
 

 

Fiche technique 

Code commande 123-2240 

IRT 1900 

TESTEUR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL NUMERIQUE 
 

CARACTERISTIQUES 
 Commande à microprocesseur personnalisé pour la plus haute précision et fiabilité. 

 3 LED pour vérifier l'état de câblage correct. 

 L'interrupteur d'angle de phase de 0 et 180 degrés permet d'effectuer des tests rapides et de prendre des 
relevés cohérents. 

 Relevé numérique du temps de déclenchement. 

 Grand écran numérique personnalisé sur tous les modèles. 

 Indication visuelle de phase inversée et de câblage neutre au niveau de la prise. 
 Boîtier en plastique moderne résistant aux chocs et coups quotidiens. 
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SPECIFICATIONS 
 

Courant de déclenchement nominal 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 

Réglage de condition de défaut x1/2, x1, x5 

Temps de déclenchement pour défaut 2 000 ms, 40 ms (x5) 

Faible résolution de réglage 1 ms (x1/2, x1), 0,1 ms (x5) 

 
Précision délai de déclenchement 

± (1 % de relevé + 2 dgts) ,x1/2, x1 

± (1 % de relevé + 20 dgts) ,x5 

Tension d'utilisation 230 V±10 %, 50 / 60 Hz 

Temps de fonction HOLD Supérieur à 5 s en cas de perte de puissance 

Dimensions 180x130x70 mm 

Poids Environ 800g 

Température et humidité d'utilisation 0 à 40 °C (32 à 104 °F), inférieur à 80 % HR 

Température de stockage -10 à 60 °C (14 à 140 °F) 

Accessoires Cordon d'essai avec connecteur CEI, sangle pour porter l'appareil 
autour du cou, manuel d'utilisation. 
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