Anschlussteile fir Flanschmontage, Typ 346

Anschlussmasse nach
ISO/DIN 2501 PN 10

d (DN Dichtfléche flach
mm {mm Zoll Bestell-Nr.
20( 15| '/ 721 800 106
25| 20{ ¥. 721 800 107
32| 251 721 800 108
81l AR
5 i
PVC-U 63| 50(2 721800 111
Bundbuchse
ISO/DIN
fur Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache flach
fur Festflansch ISO/DIN, Dichtfléche gerillt
EPDM FPM
. 20( 15| ¥ 748 400 015 749 400 015
Flachdichtung 25| 20( . 748 400 016 749 400 016
32| 251 748 400017 749 400017
40| 32|14 748 400 018 749 400 018
50| 401 748 400 019 749 400 019
63| 502 748 400 020 749 400 020
for Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache flach
for Festflansch ISO/DIN, Dichtfliéche gerillt
EPDM FPM
Profil-Flanschdichtun 201 15| ‘o 748 440 101 749 440 101
ISO/DIN 9 25| 20| . 748 440 102 749 440 102
32| 25)1 748 440 103 749 440 103
40| 32|11, 748 440 104 749 440 104
50| 40(1, 748 440 105 749 440 105
63| 50|2 748 440 106 749 440 106
fir Bundbuchse ISO/DIN .
PVC-U A |UP-GF schwarz
Losflansch 20| 15| 721 700 006 740 700006 |
ISO/DIN 25( 20| ¥/« 721 788 807 740 708 ogg )
32| 251 721 700 008 740 700 0 .
Anschlussmasse nach 40| 32|17 721 700 009 740 700 009 |
ISO/DIN 2501 PN 10 50| 40]1'/ 721700010 740 700010 »
63| 50|2 721700 011 740 700 011 |
fur Bundbuchse 1ISO/DIN
PP mit Stahleinlage G
201 15| Y, 727 700 206 -
251 20| Y. 727 700 207
32| 251 727 700 208
40( 32|17 727 700 209
50| 401/ 727 700 210
63| 502 727 700211
Dichtflache gerillt A
PVCf-IU " 20| 1 g Va2 721740 186
Fest 251 20| 3. 721 740 107
es Kl"gsc # 32| 25)1 721740108
mit Klebemutte 40| 32|17 721740 109
ASO/DIN 50| 40(1'% 721740110
63| 50|2 721740 111
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Anschlussteile fir Flanschmontage, Typ 317

d DN Dichtflache mit Nut Dichtflache flach
(©-Ring) A A
mm |mm| Zoll Bestell-Nr. Bestell-Nr.
20| 15| s 721810 106 721 800 106
, 25| 20| . 721810 107 721 800 107
32| 25|11 721810 108 721 800 108
PVC-U 40| 3217 721810 109 721 800 109
50| 40|1Y, 721810110 721800 110
Bundbuchse v
I 63| 50|2 721810111 721800 111
SO/DIN 75| 65|21 721810112 721800 112
90| 80|3 721810113 721800113
110|100| 4 721810114 721800114
140 | 1255 721810116 721800116
160 | 150( 6 721810117 721800117
for Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache mit Nut A
EPDM FPM
O-Ring 20| 15| /2 748 410 001 749 410 001
25| 20| . 748 410 007 749 410 007
32| 251 748 410 002 749 410 002
40| 32|14 748 410 003 749 410 003
50| 40(1' 748 410012 749 410012
63| 502 748 410013 749 410013
75| 65|2% 748 410014 749 410014
90| 80|3 748 410015 749 410015
110|100 4 748 410016 749 410016
140{125(5 748 410018 749 410018
160 {1506 748 410019 749 410019
for Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache flach
EPDM FPM A
Profil-Flanschdichtung "] 15[ 7, 748 440 101 749 440 101
ISO/DIN 25| 20| . 748 440 102 749 440 102
321 25|1 748 440 103 749 440 103
40| 32{1v. 748 440 104 749 440 104
50| 40|1'/ 748 440 105 749 440 105
63| 50|2 748 440 106 749 440 106
75| 65(2% 748 440 107 749 440 107
90| 80(3 748 440 108 749 440 108
110|100 4 748 440 109 749 440 109
140|125|5 748 440 111 749 440 111
160 | 1506 748 440112 749 440 112
tiur Bundbuchse ISO/DIN )
PVC-U A UP-GF schwarz F
Losflansch 20| 15] 2 721 700 006 740 700 006
ISO/DIN gs 20| ¥ 721 708 ggg 748 ;88 007
2| 251 72170 74 008
Anschlussmasse nach 40| 32]1'/4 721 700 009 740 700 009
ISO/DIN 2501 PN 10 50| 40|17 721700010 740700 010
63| 50(2 721700011 740700011
751 65(2% 721700012 740700 012
90| 80|3 721700013 740700013
110{100|4 721700014 740700014
140 [125(5 721700016 740700016
160 |150(6 721700017 740700 017
tir Bundbuchse ISO/DIN G
PP mit Stahleinlage
20| 15| s 727 700 206
25| 20| ¥« 727 700 207
32| 25|1 727 700 208
40| 32|17, 727 700 209
50| 40|1' 727 700 210
63| 50|2 727 700 211
75| 65|2% 727 700 212
9C| 80|3 727 700 213
110|100|4 727 700 214
140 |125(5 727 700 216
160 |150(6 727 700 217
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Anschlussteile fir Flanschmontage, Typ 360

d DN Dichtflache flach
mm |mm | Zoll Bestell-Nr.
20| 15| s 721 800 106
PVC-U 50 28 721 800 108
32| 2511 721
Bundbuchse 40| 32|17 721 800 109
ISO/DIN 50| 40{1'72 721800110
63| 50(2 721800111
for Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache flach
fur Festflansch ISO/DIN, Dichtflache gerillt A
EPDM FPM
O-Ring 20| 15| /2 748 410 001 749 410 001
25| 20| ¥ 748 410 007 749 410 007
32| 25|1 748 410 002 749 410 002
40| 32|17 748 410 003 749 410 003
50| 40|17 748 410012 749 410 012
63| 50|2 748410013 749 410013
tor Bundbuchse ISO/DIN, Dichtflache flach
fur Festflansch ISO/DIN, Dichtfléche gerillt A
EPDM FPM
Profil-Flanschdichtung "0 15[ 1/, 748 440 101 749 440 101
ISO/DIN 25| 20| . 748 440 102 749 440 102
32| 251 748 440 103 749 440 103
40| 32|14 748 440 104 749 440 104
50| 40|1'/ 748 440 105 749 440 105
63| 50|2 748 440 106 749 440 106
fur Bundbuchse ISO/DIN A F
PVC-U UP-GF schwarz
Losflansch 20] 15] 721 700 006 1740 700 006
ISO/DIN 25| 20| % 721 700 007 740 700 007
Anschl h 32| 251 721 700 008 740 700 008
nschlussmasse nac 40| 32|17 721 700 009 740 700 009
ISO/DIN 2501 PN 10 50| 40(1'- 721700010 740 700 010
63| 50|2 721700011 740700011
fir Bundbuchse 1SO/DIN G
PP mit Stahleinlage
20| 15| ' 727 700 206
25| 20| %. 727 700 207
32| 25|1 727 700 208
40| 32|17 727 700 209
50| 40]|1 727 700 210
63| 50|2 727 700 211
Dichtflache gerillt A
PVC-U 20| 15| v 721740 106 |
2
Fe.s*“"““h 25| 20| . 721740107
mi Klobomutfe 21511, AR
4 a
ISO/DIN 50| 40|1' 721740110
Anschlussmasse nach 63| 50(2 721740111
ISO/DIN 2501 PN 10
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