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Datenblatt
Miniatur Kippschalter RS PRO

Best.-Nr. 734-7062

Technische Daten:
MECHANISCHE LEBENSDAUER: 40.000 Umschaltzyklen.

KONTAKTWIDERSTAND: 10 mQ max. ausganglich @ 2-4 V dc, 100 mA fiir beide
versilberte und vergoldete Kontakte

ISOLATIONSWIDERSTAND: min. 1000 MQ

DURCHSCHLAGSFESTIGKEIT: 1000 V eff min. @ Meereshohe.

BETRIEBSTEMPERATUR: —30 °C bis +85 °C.

TASCHE: Diallyl-Phtalat (DAP) (UL94v-0)

BETATIGUNGSELEMENT: Messing, verchromt

Buchse: Messing, vernickelt

Gehause: Edelstahl

KONTAKT/KLEMME: Messing, versilbert oder vergoldet

Schalterhalterung: Messing, verzinnt

RoHS-Konformitat 2002/95/EC
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