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可复用及一次性

手套
购买指南



手套买家指南
欢迎阅读 RS 系列手套购买指南，本指南由 RS 与领先供应商 Ansell 携手制作。本指南列举了选购手
套时需要考虑的所有要点；提供我们出售的不同类型手套的详情；向您展示如何及在何处量度以选对

大小合适的手套；还包括相关 EN 标准的概述。我们库存大量来自全球最受欢迎品牌的手套，保证翌
日派递、具有竞争力的价格及批发折扣。

目录及简介

可复用手套 一次性手套

为帮助您快速、轻松地找到自己想要的手套

类型，我们将可复用手套系列产品分为九个

类别：

我们提供约 500 种
不同手套 — 请访问 
www.rsprc.com 
选购全系列产品。

我们对一次性手套系列产

品进行了分类，以便您能

够轻松找到自己所需的一

次性手套类型：

•    耐化学性
•    医疗
•    最小风险

前往可复用
手套

前往一次性
手套

•    防颤 
•    耐化学性 
•    耐冷
•    抗切割
•    电气安全
•    通用
•    耐热
•    抗穿刺
•    特殊用途

多样性 其他手套类型

信息

选择哪类手套？ 
为何选择此类手套？

选择适用的手套

搜索 RS 网站，找寻 
适用的可复用手套

可复用手套：材料和涂层

可复用手套： 
标准及合规性

获取最合适尺码

手套尺码图表

一次性手套： 
标准及合规性

搜索 RS 网站，找寻 
适用的一次性手套

一次性手套：功能及选择
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为什么工作场所需要手套？

为什么要购买 RS 手套？

一次性手套与可复用手套对比

选择哪类手套？为何选择此类手套？
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在绝大多数工作场所中，雇员的手部是最有可能经常面临风险的身体部位。各国都

有针对健康及安全的法律，雇主有责任保护雇员的安全与健康。

在 2006 年 7 月至 2010 年 11 月的五年间，仅在英国

就报道了超过 1 万起归为“割伤或夹陷手指”的操作

致伤事故，占所有重大操作致伤事故的 16%。在欧洲，

职业皮肤病单在食品行业就损失了 6400 万欧元。

一次性手套一般比较薄，常见为 4-8 密尔厚。这让用户在操作时可保持良好的

触摸灵敏度和敏捷性，但其耐化学性较差。它们被设计成一次性用具，绝不应

再次使用。

一次性手套不适合处理一些具有侵蚀性或高危险性的化学物质。它们几乎无法

保护身体免受伤害，因为它们在被尖锐物挂住时很容易被撕破、刺穿。

典型应用包括：

•  电子 •  装配

•  食品加工 •  医疗 

•  实验室 •  制药

•  牙医 •  兽医

•  学校

可复用手套一般有 18-28 密尔厚。相比一次性手套，它们更加耐磨，也能更好地

保护身体免受伤害，在使用过程中不太容易撕破，能够更长时间地抵御化学物质

侵害。但是，它们较容易影响到敏捷性及触摸灵敏度，而且还会遭到许多化学物

质的破坏或渗透。使用可复用手套时要倍加小心，才能延长其使用寿命。

相比用同样材料制成的一次性手套，可复用

手套的袖套更长，因此可提供更好的保护。

作为业内专家，从备受专业认可的 RS 品牌，到全球市场 

领导者 Ansell，我们针对各种需求提供各种类型的手

套，因此仅在这里您就可以找到需要的不同类型手套，

我们还保证翌日派递、具有竞争力的价格及批发折扣。

RS 供应两大类型手套： 

一次性及可复用手套。

通用可复用手套

氯丁橡胶一次性手套 

www.rsprc.com



选择合适的手套 可复用手套：

选购 RS 系列

在决定适用于您的工作的手套类型时，要考虑四项因素：

1 危险：危险类型，包括切割、化学品、穿刺、防颤、热、冷或电流。

2 用途：通常是决定手套选择的关键因素。RS 系列产品易于购买，您可按手套类

型或相关欧盟安全标准进行搜索。

3 用户：用户具体的要求，如尺码及大小、过敏反应等。

4 环境：工作场所环境、人体工学、温度、潮湿或干燥环境等。

这些因素需要一同考虑，以确保您购得切合自身需求的手套。

RS 将可复用手套系列产品分为九个类型：

• 防颤：为使用手持式电动工具或手动工具，或

需要手持工件长时间与机器直接接触的工人减

轻对其造成的冲击，震动及颤动

• 耐化学性：在工业及制药应用中，保护用户免

受有害化学物影响

• 耐冷：在手部暴露于极冷环境时，为用户提供

保护，用于农业、建筑及机械等作业

• 抗切割：保护手部免受尖锐物品伤害，通常用

于食品加工作业

• 用电安全：保护电力工程师免遭电击

• 通用：可保护用户免受多种危害，如切割、撕裂、穿刺或磨损，适用于要

求多种防护水平的应用

• 耐热：在手部暴露于极热环境时，为用户提供保护，用于试验、建筑或餐

饮作业 

• 抗穿刺：保护用户免受非常尖锐的物品伤害，如玻璃碎片、金属碎片、

木、钉子、电线及针。

• 特殊用途：本部分展示非标准、小众用途手套

特殊用途可复用手套

选择适用的手套
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可复用手套搜索页面

搜索 RS 网站，找寻适用的可复用手套
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RS 网站搜索工具

我们更新了网站工具，搜索及筛选体验已大大提升。

按品牌筛选 — 提供业内领先制造商旗下超过 18 个品牌的产品；

还有我们自有的超值 RS 牌可复用手套。

手套主要用途 — 所有可复用手套均已按其主要用途排列，助您快

速、轻松地找到自己需要的产品类型。从耐冷到防颤，从电气安全

到耐化学性，您只需选择所需用途类型即可。

安全标准及合规性 — 如果您对合规性有特殊要求，则现在可按 

EN 标准或美国安全标准筛选。具体分为以下几个可筛选部分：

• 机械危险 (EN388)

• 化学/微生物 (EN374)

• 热危险 (EN407)

• 寒冷防护 (EN511)

• 美国安全标准

经过合规性测试的手套将给出每一测验部分的具体数字“得分”。

数值越大，防护性能越佳。

手套数量 — 为清晰起见，此处将详述您收到的单只手套的个数，

而非双数。

特殊功能 — 此处将详述产品的任何附加功能 — 如耐燃或防水 — 

助您选择适合自己的手套。

尺码、材料、涂层及颜色 — 您还可以按照尺码筛选；如果您有具

体要求，请选择具体的材料类型或涂层；或在需要时按照特定颜

色筛选。

结果显示 — 搜索结果
将以三种方式显示： 
列表视图、比较视图 
和网格视图。

特别优惠

特惠资讯将定期更新，

选定资讯与您的搜索 
结果密切相关。



性能提升 采用纤维

舒适 棉 

坚韧 聚酯 

拉伸 尼龙 

弹性 莱卡

绝缘 丙烯酸 

抗切割且耐热 Kevlar

舒适、抗切割且耐磨 Dyneema

舒适、抗切割且耐磨 高压聚乙烯 

抗切割 不锈钢 

舒适且敏捷 橡胶

耐用、可复原形状 皮

抗切割、敏捷且灵活 金属丝线

耐寒、耐化学性且敏捷 氯丁橡胶

抗穿刺、抗切割、耐化学性且敏捷 丁腈

耐热、耐寒、抗穿刺、抗切割 对位芳纶

舒适且敏捷 涤棉料

舒适、敏捷且耐磨 聚氨酯

敏捷、适合食物加工且耐磨 PVC

耐化学性 橡胶

舒适且敏捷 Spandex

舒适 针织

抗切割 Tensilite

耐寒且敏捷 防寒纱线

耐寒 Thermastat 纤维

耐寒且舒适 Thermax

手套涂层：下方表格详述 RS 系列手套所用的不同涂层材料的主要性能优势。

性能提升 所用材料

具有极佳的防擦损、抗切割、抗穿刺和耐磨性能 丁腈

具有油、湿面附着力 腈泡沫

具有干、湿面附着力 橡胶

具有干、湿及油面附着力 氯丁橡胶

具有极佳耐磨性及附着力 PU
极佳耐磨性 PVC

可复用手套

手套材料：下方表格概述可复用手套系列产品所用的各类材料的性能优势。

可复用手套：材料和涂层
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数量、尺码及 
颜色

手套数量：部分手套单只出售，其他手套以大包形

式出售，价格非常优惠。网站还提供全系列产品

的批量折扣信息。欢迎随时直接联系我们，获取报

价。电话：4006107966。此外，您还可以在  

www.rsprc.com 网站的“我的账户”的“我的 

报价”部分中申请大宗订单折扣。

尺码

不同制造商的手套尺码不一，我们将可复用

手套系列产品简单按标准尺码作了归类：

详情请参见第 8 页及第 9 页，页面附有

 “尺码指南”，帮助您选购最合适的手套。

手套主要颜色：指主要的手套颜色。

特殊功能：指产品的附加特性，

例如，电力安全防护手套的最大 

工作电压。

通用可复用手套



欧洲标准：EN   “等级”得分越高，性能越佳。
 0 表示不合格；X 表示未进行测试。

可复用手套：标准及合规性
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机械危险 EN388 等级

a 耐磨性 0-4
b 抗切割性 0-5
c 抗撕裂性 0-4

d 抗穿刺性 0-4

化学及微生物 EN374 等级

EN374-2 抗微生物渗透性
称作可接受质量水平 (AQL)

1-3

EN374-3 抗化学危险性（渗透） 1-6

热危险（加热和/或火烧）EN407 等级

a 燃烧行为 0-4
b 接触式导热 0-4
c 对流热 0-4
d 辐射热 0-4
e 少量熔融金属飞溅 0-4
f  大量熔融金属飞溅 0-4

寒冷防护 EN511 等级

a 耐对流冷  0-4
b 耐接触冷  0-4
c 水渗透性  0-1

EN420 一般要求

EN420 规定了对大多数防护手套类型的一般要求：

• 产品、包装信息及标记
• 设计和构造
• 用途适用性
• 舒适性及效能
• 无毒害
• 存储
• 尺码

abcd

abcd

电力安全防护手套 

电力安全防护手套按其可防护的最大工作交流电压分类：

00 级 最大工作交流电压 500V
0 级  最大工作交流电压 1,000V
1 级  最大工作交流电压 7,500V
2 级  最大工作交流电压 17,000V
3 级  最大工作交流电压 26,500V
4 级  最大工作交流电压 36,000V

欧洲安全标准：可复用手套

RS 系列手套由数家供应商及制造商提供，每种产品设计符合的防

护标准各不相同。为便于比较及选购各式手套，RS 在每种产品的

相关“规格”表内提供不同合规性级别和等级的详情。买家可通过

选择每次应用所需的具体欧洲或 ANSI 标准来筛选系列产品并比较

相关产品。

欧洲及美国标准仍是最常参考的标准，甚至在欧美大陆以外亦是如

此。还提供有一些国家标准及规格，但它们在所属地区之外常常不

获认可。

可复用、
耐热



如何估量手套尺码

获取最合适尺码

臂长获取最合适尺码：

为使手腕和前臂得到最佳

防护，测量您的臂长并对

比这份“大约长度指南”

 31” 24” 18” 15” 12” 9”

可复用手套

尺码范围 尺码（以英寸计） 尺码（以厘米计）

小型 6-8 15-20

中型 8.5-9 21-23

大号 9.5-10 24-25

特大号 10.5-12 26-30

一次性手套

尺码范围 尺码（以英寸计） 尺码（以厘米计）

小型 6-7 15-17

中型 7.5-8 18-20

大号 8.5-9 21-23

特大号 9.5 + 24 +

8

前往我们的便捷

手套尺码图表

6 7 8 9 10 11

 Glove SIzING CHArT
Identifying the right size is the best way to make sure that 

gloves are comfortable; so use our handy Glove Sizing Chart to 

determine the best fit for you.
 

Instructions:
Place your right hand palm down on the drawing with your fingers 

together. Your index finger should be aligned with the blue line 

(but not over it), your thumb crotch placed correspondingly to the 

portrayed hand. Size is indicated by the width of your hand.
 

Another way to determine your hand size is to use a dressmaker’s 

cloth tape to measure around the hand. Measure the 

circumference of your hand at the point below your fingers but 

above your thumb. The circumference of the hand (rounded to 

the nearest half inch) is numerically equal to the worker’s average 

glove size.
 

Measuring the hands in this way will not account for all possible 

variations in hand size. Some workers, for example, may have long 

fingers, while others will have short fingers. Workers may find gloves 

that are one-half size, or even a full size, larger or smaller than the 

measured hand size fit more comfortably.

Glove SIzING CHArT

P9
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一次性手套 一次性手套：欧洲安全标准：一次性手套

一次性手套：标准及合规性

10手套类型

我们将一次性手套系列产品分为三种不同类

型，以便您能够轻松找到适合自己的一种：

• 耐化学性：在有限的时间内，保护用户免

受有害化学物质的影响，用于工业应用

• 医用：这类手套针对高风险环境提供最高

级别的品质

• 最小风险：保护用户免受低风险危害，如从

事清洁、一般维护及轻度食品加工等任务

氯丁橡胶一次性手套 

EN420 一般要求

EN420 规定了对大多数防护手套类型的一般要求：
• 产品、包装信息及标记
• 设计和构造
• 用途适用性
• 舒适性及效能
• 无毒害
• 存储
• 尺码

 
 

 

设备指令 93/42/EEC
医疗设备指令根据潜在危险、预期接触时间及预期侵袭性对设备分类。如果产品符合医疗设备指

令，包装上必须带有 CE 标记，并且还需提供分类声明。此外，医疗设备的属性通过一系列标准来
界定。

设备分类

有关产品在医疗设备指令中的分类信息，可从 RS 网站上的单独产品数据表上获得。

手套材料：下方表格概述一次性手套系列产品所用的不同材料的性能

优势。

  “等级”得分越高，性能越佳。
 0 表示不合格；X 表示未进行测试。

性能提升 采用纤维

舒适且敏捷 橡胶

耐化学性非常高，低致敏性 氯丁橡胶

高耐化学性、高强度且抗穿刺 丁腈

低成本、低强度 聚乙烯

舒适、低致敏性、中等强度 合成高分子材料

低致敏性、低成本 乙烯基

化学及微生物 EN374 等级

EN374-2 防微生物渗透。称作可接受质量
水平 (AQL) 

1-3

EN374-3 抗化学危险性（渗透） 1-6

I 类 非入侵式设备，例如，检查用手套（进入物体切口不被视为入侵）。 
I 类设备一般被视为低风险。

I 类 — 经消毒 经消毒 I 类设备，例如，经消毒的手术手套。I 类设备一般被视为低风险。
IIa 类 短期入侵式设备，例如外科手术手套。IIa 类设备一般被视为中等风险。



一次性手套搜索页面

搜索 RS 网站，找寻适用的一次性手套
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www.rsprc.com

RS 网站搜索工具

我们更新了网站工具，搜索及筛选体验已大大提升。

按品牌筛选 — 提供业内领先制造商旗下的 5 个品牌的产品；还有

我们自有的超值 RS 牌一次性手套。

手套类型 — 我们将一次性手套系列产品分为三大类 — 耐化学

性、最小风险或医用 — 帮助您缩小搜寻范围，找到适合自己的手

套类型。

手套数量 — 为清晰起见，此处将详述您收到的单只手套的个数，

而非双数。

带粉、抗静电、食品安全 — 这些规格提供了更多的产品详情，让

您可以按所需要求筛选。

可接受质量水平 (AQL) — 指每 100 只手套允许出现的最大瑕疵

数。例如，欧洲标准声明，医用检测手套 AQL 应为 1.5。这意味

着可以接受 1.5% 的制成手套带有小孔。

尺码、材料及颜色 — 您还可以按照尺码筛选；如果您有具体要

求，请选择具体的材料类型；或在需要时按照特定颜色筛选。

结果显示 — 搜索结果
将以三种方式显示： 
列表视图、比较视图 
和网格视图。

特别优惠

特惠资讯将定期更新，

选定资讯与您的搜索 
结果密切相关。

欧洲/美国安全标准 — 如手套已经过相关 EN 或 ANSI 标准测试，

则这些标准将列在此处。例如：EN374-2 或 ANSI ABR 4。

了解有关一次性手套标准及合规性的更多信息。P10



一次性手套：功能及选择
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一次性手套 一次性手套

手套数量：手套以大包形式出售，价格非常优惠。网站还提供全系列产品的

批量折扣信息。欢迎随时直接联系我们，获取报价。

一次性手套尺码：

不同制造商的手套尺码不一，我们将一次性手套系列产品简单按标准尺码作了

归类：详情请参见第 8 页及第 9 页，页面附有“尺码指南”，帮助您选购最合

适的手套。

加粉或无粉：加粉手套更容易穿戴，这一特点让它们成为需要频繁换手套的人

的理想之选；而无粉手套适合在产品污染可能成为问题的环境下使用。

颜色：描述手套颜色。

立即选购 RS 系列产品 — 访问 www.rsprc.com

食品安全：指示手套是否适合接触食物。

抗静电：抗静电材料一般指可以阻止磨擦生电的任何材料。静电是通过与其他

材料摩擦或接触产生的电荷。但“抗静电”一词并不代表 ESD 保护环境下所要

求的阻抗性，ESD 安全一次性手套见 RS 网站的“ESD 控制和洁净室”部分。

可接受质量水平 (AQL)：指每 100 只手套允许出现的最大瑕疵数。

例如，欧洲标准声明，医用检测手套 AQL 应为 1.5。这意味着可以接受 1.5% 

的制成手套带有小孔。


