
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1519765

2019/07/25   ページ 1 / 5

アダプタ - SAC-4P-M12MS-M 8FS - 1519765
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

アダプタ、4-極、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M8、Aコーディング

基本情報
梱包 5 pc

GTIN

GTIN 4046356019958

1個あたりの重量（梱包を含まない） 13.400 g

関税 85366990

生産国 ドイツ

技術データ

環境条件
使用周囲温度 -25 °C ... 90 °C

保護等級 IP65

IP67

その他
定格電流 40 ℃時 4 A

定格電圧 30 V AC

30 V DC

極数 4

絶縁抵抗 ≥ 100 MΩ

コーディング A - 標準

規格/規則 M12プラグコネクタ IEC 61076-2-101

M8オスコネクタ IEC 61076-2-104

状態表示 なし

サージ電圧カテゴリ II
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アダプタ - SAC-4P-M12MS-M 8FS - 1519765
技術データ

その他
汚染度 3

挿抜回数 ≥ 100

トルク 0.4 Nm (M12プラグコネクタ)

0.2 Nm (M8プラグインコネクタ)

部材
UL94難燃性クラス HB

コンタクト材質 CuSn

コンタクト表面材質 Ni/Au

コンタクトキャリア材質 TPU GF

ハウジング材質 TPU、難燃性、自己消火型

ローレット材質 亜鉛ダイカスト（ニッケル合金）

シーリング材 NBR

基準と規格
標準割当て M12プラグコネクタ

標準/規則 IEC 61076-2-101

標準割当て M8オスコネクタ

標準/規則 IEC 61076-2-104

UL94難燃性クラス HB

Environmental Product Compliance
China RoHS 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e

閾値を超える有害物質はありません

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060306

eCl@ss 4.1 27060306

eCl@ss 5.0 27061801

eCl@ss 5.1 27061800

eCl@ss 6.0 27279200

eCl@ss 7.0 27440104

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27440106

ETIM

ETIM 2.0 EC000830

ETIM 3.0 EC001855

ETIM 4.0 EC001855

ETIM 5.0 EC002062
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アダプタ - SAC-4P-M12MS-M 8FS - 1519765
分類

ETIM
ETIM 6.0 EC002925

ETIM 7.0 EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 39121413

認証

認証

認証

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

防爆認証

認証の詳細

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E221474

   

定格電圧UN 30 V

標準規格 IN 4 A

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E221474

   

定格電圧UN 30 V

標準規格 IN 4 A

EAC      RU C-
DE.AI30.B.01102
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アダプタ - SAC-4P-M12MS-M 8FS - 1519765
認証

cULus Listed      

アクセサリ

アクセサリ

トルク工具

トルクドライバ - TSD 04 SAC - 1208429

トルクドライバ、プリセットトルクは0.4 Nm、M12コネクタ用4 mm六角ドライバ
 
 

トルクドライバ - TSD 02 SAC - 1208487

トルクドライバ、プリセットトルクは0.2 Nm、M8コネクタ用4 mm六角ドライバ
 
 

ドライバ工具

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12コネクタ＋M12コネクタでセンサ/アクチュエータケーブルをアッセンブリするためのナット、ローレット径15
mmを使用、六角ドライバ4 mm

 
 

工具 - SAC BIT M8-D10 - 1208461

M8コネクタのアッセンブリ用ナット、径10 mmの長いローレットでアッセンブリ、4 mm六角ドライバ用
 
 

保護キャップ
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アダプタ - SAC-4P-M12MS-M 8FS - 1519765
アクセサリ

シーリングキャップ - PROT-M12 FS - 1560251

M12製シーリングキャップ、センサ/アクチュエータケーブルの未使用M12コネクタ、パネル貫通コネクタ、フィー
ルドのI/O装置用
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